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RS IP66 Pro 表面安装 3P 3p+e 电
源连接器插座 atex 、 iecex 、额定

电压为 16.0a 、 380 → 415 v   
RS 号： 893-8001              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。  

 

• ATEX 认证 

• 机械开关、连接后提

供免提解决方案 

• 耐化学性和耐火性 

• 玻璃纤维强化聚酯结

构 

• IP66 等级 

• 所有开关互锁的额定

电压为 100 v 至 690 v 

• 额定电流为 16A 至 
125A 

特点 
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rs RS Pro 。此表面安装的开关互锁插座可用于气体和灰尘很常见的潜在爆炸性环境中。此工业连接器

的外壳和内部组件具有出色的耐冲击性、还可耐受侵蚀性化学物质、大气中的剂和恶劣环境条件或应

用。此外、 atex 额定功率连接器具有极佳的防火性、不会传播火焰、发出卤素或烟雾、为能够耐受高

危险环境的电源连接器提供了出色的解决方案。 
有关电缆安装连接器系列、请参阅 893-8041 、 893-8057 、 893-8063    

 

 

 

商用系列 adve-grp[gd] 系列 
语法说明 互锁插座  
极格式 3P+E   
小时位置 6h  
性别 母  
颜色    红色 

应用   为建筑工地、木工机械、轻工业维护车间的机械提供动

力 
  

 

 

电流类型 交流 

额定电流 16A 

额定电压 380 → 415 V 

工作频率 50Hz; 60Hz  

插头 / 插座 插座  
 

 

 

安装类型 表面安装 
 

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 

电气规格 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/8938041/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8938057/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8938063/
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ip 等级   IP66               
 

 

 

合规性 / 认证 EN60309 - 4/4e A1 、 2/4x A2 、 1/4 、 A2 、 A1 、 
1/4 、 A1 、 2 、 1 、 EN60079 - 1 、 31 、 0 、 7 、 
ce 

危险区域认证 atex 、 iecex  
        

 

认证 

保护类别 


	RS IP66 Pro 表面安装 3P 3p+e 电源连接器插座 atex 、 iecex 、额定电压为 16.0a 、 380 → 415 v

