
 

 

产品数据表 

库存号：144-5338 

多功能绝缘测试仪 

简体中文 



规格 
LOOP 电阻 L- 
PE（高电流） 

 

量程 (K) 分辨率 (K) 精确度 

0.23 9.99 0.01 ±（4% 读数 + 6 位） 
10.0~99.9 0.1 

100~999 1 

测量电流：8.0 A~25.0 A 

使用的电压量程：195V 交流– 260V 交流(50,60Hz) 

 

注意 

[1] 适用于 < 20K 且系统相角不超过 30° 的中性电路电阻。测试前必须

将测试引线归零。 

[2] 电源电压 >200V 时有效。 

 

L- PE（无跳闸） 
 

量程 (K) 分辨率 (K) 精确度 

0.23 9.99 0.01 ±（5% 读数+6 位） 
10.0~99.9 0.1 

100~999 1 

测量电流：< 15mA 

使用的电压量程：195V 交流–260V 交流 (50,60Hz)(50,60Hz) 

注意 
[1] 适用于 < 20K 且系统相角不超过 30° 的中性电路电阻。测试前必须将测

试引线归零。 

[2] 电源电压 >200V 时有效。 
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线路电阻 L- N 

量程 (K) 分辨率 (K) 精确度 

0.23 9.99 0.01 ±（4% 读数 + 4 位） 
10.0~99.9 0.1 

100~999 1 

测量电流：4.0 A 

使用的电压量程：195V 交流– 260V 交流(50,60Hz) 

注意 
[1] 适用于 < 20K 且系统相角不超过 30° 的中性电路电阻。测试前必须

将测试引线归零。 

[2] 电源电压 >200V 时有效。 
 

RCD (BSEN 61557-6) 
RCD 额定值 (I_n)：10mA、30mA、100mA、300mA、500mA、650mA 和 1A。

测试电流：x1/2、x1、x2 和 x5 

 

RCD (BSEN 61557-6) 

电流倍增器 跳闸时间精确度 

x1/2 ±（1% 读数 + 1ms） 

x1 ±（1% 读数 + 1ms） 

x2 ±（1% 读数 + 1ms） 

x5 ±（1% 读数 + 1ms） 

测试电流的形式：正弦波形式 (ac)、脉冲波形式 (dc)  RCD 形式：

一般（G - 非延时）、可选择（S - 延时）  测试电流的初始极性：

0°，180°。 

电压范围：195V 交流- 260V 交流(50Hz,60Hz) 

RCD 电流精确度：±（5% 读数 + 1 位）  RCD 定时分辨率：0.1ms 
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电压和频率 
 

测量范围：(V)/交
流-直流 

分辨率 (V) 精确度 

80~500 1 ±（2% 读数 + 2 位） 

 

测量范围 (Hz) 分辨率 (Hz) 精确度 

45~65 1 ±2Hz 

 
绝缘 

端子电压 范围 分辨率 精确度 测试电流 短路电流 

125V(0%~+10%) 0.125~4.000 MΩ 0.001MΩ ± (3%+10) 负载 125kΩ 时为 

1mA 
≤1mA 

4.001~40.00 MΩ 0.01MΩ ±(2%+10) 

40.01~400.0 MΩ 0.1MΩ ±(4%+5) 

400.1~1000 MΩ 1MΩ ±(5%+5) 

250V(0%~+10%) 0.250~4.000 MΩ 0.001MΩ ±(3%+10) 负载 250kΩ 时为 

1mA 
≤1mA 

4.001~40.00 MΩ 0.01MΩ ±(2%+10) 

40.01~400.0 MΩ 0.1MΩ ±(3%+2) 

400.1~1000 MΩ 1MΩ ±(3%+2) 

500V(0%~+10%) 0.500~4.000 MΩ 0.001MΩ ±(3%+10) 负载 500kΩ 时为 

1mA 
≤1mA 

4.001~40.00 MΩ 0.01MΩ ±(2%+10) 

40.01~400.0 MΩ 0.1MΩ ±(3%+2) 

400.1~1000 MΩ 1MΩ ±(4%+5) 

1000V(0%~+10%) 1.000~4.000 MΩ 0.001MΩ ±(3%+10) 负载 1MΩ 时为 1m

A 
≤1mA 

4.001~40.00 MΩ 0.01MΩ ±(2%+10) 

40.01~400.0 MΩ 0.1MΩ ±(3%+2) 

400.1~1000 MΩ 1MΩ ±(4%+5) 

 
低电阻 
范围 分辨率 精确度 最大开路电压 过载保护 

0.000~2.000Ω 0.001Ω ±(1.5%+30) 5.0V±1V 直流 250V 有效值 
2.00~20.00Ω 0.01Ω ±(1.5%+3) 
20.0~200.0Ω 0.1Ω 

200~2000Ω 1Ω ±(1.5%+5) 
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接地电阻 

范围 分辨率 精确度 

0.00~99.99 0.01Ω ±（2%+30 位） 

100.0~999.9Ω 0.1Ω ±（2%+6 位） 

1000~2000Ω 1Ω 

 
 

一般规格 
 

电源 8 节 1.5V AA 碱性电池 

  或 8 节 1.2V AA 镍氢充电电池 

电池寿命  CA

T 等级 

保护分类  保护等级 

LCD 屏幕类型  

像素 

工作温度 
 

相对湿度  存储

温度  工作海拔  

保护设备  尺寸  

重量 

平均 15 小时  III 

类 600V 

双绝缘  IP65 

3.5 in. TFT 
320x240 

0°C~ 45°C 

95% 10°C~ 30°C：非冷凝  75% 30°C~ 40°C 

-10°C~ 60°

C  2000m 

500mA 快速响应 BS 88 熔丝  

24.2cm（长）x 10.5cm（宽）

x 14.5cm（高） 

1.56kg 
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