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WIKA 9350569 Analoger 
positiver Druckmanometer mit 

rückseitigen 
Kabeleinführungen 10 bar, 

Anschlussgröße R 1/8  

RS Best.-Nr. 722-788       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Bourdon Rohr-
Funktionsprinzip 

 

• Doppelskala - 
kalibriert in bar und 
psi 

 

• Mittlere 
Betriebstemperatur: 
+60 °C. 

 

• Genauigkeit ±2,5 % 
FSD (EN837-1/6 
Klasse 2,5) 

 

• Hinterer Anschluss 
mit BSP-konischem 
Gewinde 

MERKMALE 
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Diese WIKA-Manometer sind nach dem Bourdon Rohr-Funktionsprinzip ausgelegt. Diese Messgeräte 
können in Kompressoren mit geringer Kapazität, Medizintechnik, Heizungs- und Klimatechnik 
eingesetzt werden. Ideal für pneumatische Anwendungen. Diese Messgeräte sind zuverlässig und 
überwachen den Druck von gasförmigen und flüssigen Medien (mit Ausnahme von hochviskosen 
Medien) gut. 

 

 

 

Druckmessgerätetyp   Rückseitige Kabeleinführung 

Mindestdruckmessung     0bar            

Beste Genauigkeit ±1.6% 

Minimale Betriebstemperatur -40°C 

Maximale Betriebstemperatur 60 °C.        

Anwendungen 
Pneumatik, Heizungs- und Klimatechnologie, 
Kompressoren mit geringer Kapazität und 
Medizintechnik 

 

 

 

Außendurchmesser des Messgeräts 40mm 

 

Produktbeschreibung  

Mechanische Spezifikationen 

Allgemeine Spezifikationen 
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