|~ Summenzahler

Zahler und Tachometer CUB5

C€

2~Z&ahlerundeinTachometerineinemGeréat
aufristbarmitoptionalerRelais-Ausgangskarte

2 steuerbareZahlrichtungen
8-stellige,12mmhohebrillanteLCD-Anzeige
SchutzartIP65

einfachprogrammierbariiberFronttasten
Phasendiskriminatorbis4-facheAuflosung
allehandelstblichenSensoreniiberDIP-Schalteranpassbar

CUBS5inOriginalgrofiRe

Der CUB5 ist einepreiswerte Anzeige fur 2 Zahlwerte und eine
Geschwindigkeit. Erkannz.B.alsPositions-,Drehzahl-, Stickzahl-,
Geschwindigkeits- oder Durchfluss-Anzeige verwendet w erden und

laRt sich durch seine einfacheProgrammierung sofort in Betrieb
nehmen.

Anzeige: 8-stellige,12 mm hohe brillante LCD, Standardoder mit
rot/grinumschaltbarer Hintergrundbeleuchtung.Dielntensitatkannin

5Stufengewahltwerden.

Tasten: SEL: Wechsel zwischen Tachometer- undZé&hleranzeige.
ZugriffzurProgrammierebeneundSpeichernderParameter.
RST: Rickstellung. Mit diesen Tasten wird der Zahler
programmiert,siesindsperrbar.

auch

Eingange:SkalierbareZahleingangeAundB:V,,,,,.=0,5V,
Vimn =+4,2V,V, . =+28VUberDIP-Schalter anfastalleSensoren
anpassbar.

Zéhler-Betriebsartenundmax.Eingangsfrequenz:

Zahler-Betriebsart Relaiskarte
inaktiv aktiv

Vorwarts-/Rickwartszahler 20kHz 10kHz
Vorwartszéhler/Tachometer 20kHz 20kHz
zweiVorwartszahler 17kHz 13kHz
Phasendiskriminatorx1 17kHz 17kHz
Phasendiskriminatorx2 17kHz 17kHz
Phasendiskriminatorx4 17kHz 14kHz
zweifachSummierung 17kHz 16kHz
Summe/Differenz 17kHz 16kHz

Tachometer: Periodendauermessungmitmin.Eingangsfrequenz=
0,01Hz,max.20kHz.Genauigkeit:+/-0,01%.

Sensoranschluss: UberDIP-Schalteristfastjederhandelsiibliche
Sensoranpassbar.Max.Eingangsspannung30VDC.

Benutzereingange: USERINPUT:Low-Aktiv,Verzégerungszeit:50

ms bei Sperrfunktion, 100 ms bei allen anderen Funktionen.
ProgrammierbareFunktion(sieheProgrammierung).

VILmax:o!7Vv\/\ :+214V1V =+28V.

Hmin max

Relais-Ausgangskarte (Option): Der CUB5 kann mit einer
zusétzlichenAusgangskarteausgerustetwerden.
Typ:Form-Crelais,1Abei30VDCoder0,3Abeil25VAC.

Schliess-undOffnungsverzdgerung:4msec.max.

Programmierung: Die Programmierung erfolgt Uber die beiden
Fronttasten.DieeinfacheundlogischaufgebauteMeniifiihrungerlaubt

eine sehrschnellelnbetriebnahme.ZuséatzlichkbnnenZugriffsrechte
vergebenwerden.

Datensicherung: EEPROM,Mindestspeicherzeit10Jahre.

Spannungsversorgung:9-28VDC,Standard-LCD:max.30mA,mit
Hintergrundbeleuchtung max. 125 mA. 230VAC-Versorgung uber

direktaufschraubbaresNetzteil(sieheZubehor).

Schutzart: VonvornestrahlwasserfestundstaubdichtnachIP65.

Gehéause: Kunststoffgehduse B75 mm x H 39 mm x T 44 mm.
Schalttafelausschnitt: DIN 68 mm x 33 mm. Befestigung Uber
Montagerahmen.

AnschluR: Uber 6 Schraubklemmen.

Umgebungstemperatur:

Standard-LCD:-35...+85°C ] )
HinterleuchteteLCD-Anzeige: -35...+35/75°C(jenachintensitatdes

Displays)
Lager:-35...+85°C.
Gewicht:ca.100g.

Lieferumfang: Geréat, Befestigungsmaterial, Dichtung, Betriebsan-
leitung.

Zubehor: Netzteilflir85bis250 VAC/12VDC,H0mA.

Hersteller:RedLionControls,USA.
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Bestellhinweise

Typ Bestell-Nr.

ZahlerundTachometerCUBS,8-stellige,
12mmhoheLCD,IP65

-Standard-LCD CUB5R000
-rot/griin hintergrundbeleuchteteLCD CUB5B000
Zubehor

Netzteil85-250VAC/12VDC/400mA MLPS1000
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