Produktdatenblatt

Technische Daten

NSYDAN3025D

Stahlgehause + Scharniere 307x257x116 hoch

4

Hauptkenndaten

Produktserie Spacial SDB
Gerateanwendung Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp ~ Schrank
Gehdausetyp Klein

Typ der Frontabdeckung

Hohe Plattenabdeckung

Farbe Lichtgrau RAL 7035
Zusatzdaten
Gehéause-Nennhohe 307 mm
Gehéause-Nennbreite 257 mm
Gehéause-Nenntiefe 174 mm
Schrankmontage Wandmontage
Geréateaufbau 1 Gehéause

1 Klappdeckel
1 Verriegelungssystem

Befestigung der Abdeckung

Screw

Material

Steel

Oberflachenfinish

Epoxy-Polyesterpulver

Umgebung

Normen

IEC 62208

Schutzart (IP)

IP55 gemal IEC 60529

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltvertraglichkeit

Green-Premium-Produkt

ROHS

Konform - seit 0940 - Schneider Electric-Konformitéatserklarung

REACH

Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht iber dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt

Verfugbar

Entsorgungshinweise

Keine spezifischen Recyclingtatigkeiten erforderlich

Contractual warranty

Periode

18 Monate

Schneider
aEIectric
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Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz fur eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen.

Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollstandige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzufiihren. .
Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind firr den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.

&nbspDie in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte.



