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e Typ
Katalog Nr.

‘ B Alternate Catalog
‘W | N

Abbildung dhnlich

Lieferprogramm

Grundfunktion

Pole

Auslésecharakteristik

Anwendung

Bemessungsstrom In
Bemessungsschaltvermégen nach IEC/EN 60947-2 leu

Sortiment

Technische Daten
Elektrisch

Normen und Bestimmungen

Bemessungsbetriebsspannung Ue

Ue

Bemessungsspannung nach IEC/EN 60947-2 Uy,
Bemessungsspannung nach UL U,
Bemessungsschaltvermdgen nach IEC/EN 60947-2 ley
Charakteristik
Selektivitatsklasse
Lebensdauer

Lebensdauer
Energie-Einspeiserichtung

Mechanisch

Kappen-Einbaumaly
Geh&usesockelmaR
Einbaubreite je Pol
Montage

Schutzart

Klemmen oben und unten
Klemmenschutz

Anzugsdrehmoment der Klemmschrauben

Einbaulage

Daten fiir Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten fiir Bauartnachweis

Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe In
Verlustleistung pro Pol, stromabhéngig Pyid
04.07.2019

Leitungsschutzschalter, 4A, 1p, D-Char

kA

VAC

vDC
VAC

VAC
kA

mm
mm

mm

Nm

E.-T°N

Powering Business Worldwide

Leitungsschutzschalter

1-polig

D

Schaltgerate fiir den Export nach Nordamerika (UL zertifiziert)
4

15

FAZ-NA

UL 489, CSA C22.2 No. 5
IEC 60947-2

277/480Y
60
240/415
2717

15

B,C,D

> 20000 Schaltspiele

beliebig

5
105

17.1

Hutschiene IEC/EN 60715

1P20, P40 (eingebaut)
Maul-/Liftklemmen
finger-/handriickensicher nach BGV A2

max. 2.4

uL:

#18-12 AWG: 2.4 Nm (21 Ib-in)
#10-8 AWG: 2.8 Nm (25 Ib-in)
#6 AWG: 4 Nm (36 [b-in)

beliebig
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Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhéangig
Verlustleistung statisch, stromunabhéngig
Verlustleistungsabgabevermdgen
Betriebsumgebungstemperatur min.

Betriebsumgebungstemperatur max.

Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.2 Korrosionsbestandigkeit
10.2.3.1 Warmebestandigkeit von Umhiillung

10.2.3.2 Widerstandsfahigkeit Isolierstoffe gewdhnliche Warme

10.2.3.3 Widerstandsféhigkeit Isolierstoffe auergewdhnliche Warme

10.2.4 Besténdigkeit gegen UV-Strahlung
10.2.5 Anheben
10.2.6 Schlagpriifung
10.2.7 Aufschriften
10.3 Schutzart von Umhiillungen
10.4 Luft- und Kriechstrecken
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
10.8 Anschliisse fiir von aulen eingefiihrte Leiter
10.9 Isolationseigenschaften
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
10.9.3 StoRspannungsfestigkeit
10.9.4 Priifung von Umhiillungen aus Isolierstoff

10.10 Erwédrmung
10.11 Kurzschlussfestigkeit
10.12 Elektromagnetische Vertréglichkeit

10.13 Mechanische Funktion

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeréte, Sicherungen (EG000020) / Leitungsschutzschalter (EC000042)

Pyid w
Pys W
Pye w
°C
°C

-25
75

linear pro +1°c fiihrt zu 0,5% Abnahme der Strombelastbarkeit

Anforderungen der Produktnorm sind erfilllt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Anforderungen der Produktnorm sind erfilllt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Erwdrmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geraéte.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeréte sind einzuhalten.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeréte sind einzuhalten.

Fiir das Gerét sind die Anforderungen erfiillt, sofern Angaben der
Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerét / Leitungsschutzeinrichtung / Leitungsschutzschalter (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])

Ausldsecharakteristik

Polzahl (gesamt)

Anzahl der abgesicherten Pole

Bemessungsstrom

Bemessungsspannung

Bemessungsisolationsspannung Ui
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp
Bemessungsschaltvermdgen Icn nach EN 60898 bei 230 V
Bemessungsschaltvermégen Icn nach EN 60898 bei 400 V
Bemessungsschaltvermdgen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V
Bemessungsschaltvermégen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V
Spannungsart

Frequenz

Energiebegrenzungsklasse

Geeignet fiir Unterputz-Installation

Mitschaltender Neutralleiter

Uberspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Zusatzeinrichtungen maglich

04.07.2019

kV
kA
kA
kA
kA

Hz

D

1

1

4
240
440
4

50 - 60

nein

nein
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Breite in Teilungseinheiten
Einbautiefe

Schutzart (IP)

Umgebungstemperatur wahrend des Betriebs
AnschlieBbarer Leiterquerschnitt mehrdréhtig

AnschlieBbarer Leiterquerschnitt eindréhtig

Approbationen
Product Standards

UL File No.

UL Category Control No.

CSA File No.

CSA Class No.

North America Certification
Specially designed for North America
Suitable for

Current Limiting Circuit-Breaker
Max. Voltage Rating

Degree of Protection

04.07.2019

mm 70.5
1P20
°C -25-75
mm? 1-25
mm? 1-25

IEC/EN 60947-2; UL 489; CSA-C22.2 No. 5-09; CE marking
E235139

Diva

204453

1432-01

UL listed, CSA certified

Yes, suitable as BCPD

Feeder circuits, branch circuits

Yes

<32A
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Durchlassenergie %t
Charakteristik D (0,5 - 20 A), 277 V
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Charakteristik D (25 - 40 A), 240 V

04.07.2019

15 2 3 4 5 6789310
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Eaton Industries GmbH
http://www.eaton.eu/DE/Europe/index.htm
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