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Mer informasjon på www.HellermannTyton.no/monteringsverktøy

For produktspesifike godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.

Monteringsverktøy
Monteringsverktøy for buntebånd

Lufttrykk oljefri / oljet

Lufttrykk (min.) 3 Bar

Lufttrykk (max.) 6 Bar

Slange innv. dia. 4,0 mm

L x H x W Ca. 220 x 170 x 40 mm

MK7P luftdrevet buntebåndsverktøy gir en rasjonell montering av 
buntebånd i industrielle produksjonsprosesser. Forbedret luftsylinder gir 
raskere stramming enn andre sammenliknbare verktøy. 

Egenskaper og fordeler
• Forbedret teknologi for optimalisering av buntebåndmontasje
• Forbedret lufttilførsel for raskere bevegelse av luftsylinderen
• Strammer båndet og kutter jevnt kun ved et trykk
• Automatisk utkast av båndet
• Tre-trinns hurtiginnstilling av strammemoment
• Ekstra hode for å unngå at momentinnstillingen endres ved feil
• Komfortabelt grep, myk avtrykker
• Meget lav vekt og enkel å benytte på alle buntebånd fra  

2,5 - 4,8 mm bredde

Luftdrevet buntebåndsverktøy, plasthus 

MK7P lufdrevet verktøy for nylonbånd med max. bredde 4,8 mm. 

MK7P for båndbredde opp til 4,8 mm 

Den brukervennlige forvalgsinnstillingen.

TYPE Beskrivelse
Båndbredde

max.
Båndtykkelse 

max. Vekt Art.nr.

MK7P MK7P 4,8 1,5 0,43 kg 110-07100

SP MK3PNSP2 air hose 3 meters Luftslange, komplett - - 0,35 kg 110-30002

SP MK7P replacement blade Reservekniv MK7P - - 0,01 kg 110-07111

SP lock cap tensioning knob Låsehette, stramming - - 0,01 kg 110-07200

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.


