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Scheda tecnica ITALIANO

19 pollici Ripiani a sbalzo
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Materiale: acciaio da 1,5 mm
Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica Carico statico massimo: 15 - 25 Kg

Descrizione Altezza |Larghezza| Larghezza |Profondita| Colore Codice
U mm interna mm mm prodotto RS

Ripiano a 1U 483 437 150 Grigio 802-0279
sbalzo

Ripiano a 2U 483 437 250 Grigio 802-0273
sbalzo

Ripiano a 2U 483 437 400 Grigio 802-0282
sbalzo
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