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定时继电器 - ETD-BL-1T-F- 30MIN-PT - 2901491
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定时继电器带闪烁功能（从脉冲开始）和可调时间范围（0.3 min - 30 min），采用插拔式连接

关键商业数据
包装单位 1 STK

GTIN

GTIN 4046356599764

海关税则号 8536411000

Sales Key CK4511

技术数据

尺寸
宽度 6.2 mm

高度 80 mm

深度 86 mm

环境条件
环境温度（运行） -20 °C ... 65 °C

环境温度（存放/运输） -25 °C ... 80 °C

允许湿度（运行） 15 % ... 85 %

抗干扰 EN 61000-6-2

线圈侧
输入电压范围 24 V DC (19.2 V DC ...30 V DC)

功能 F 循环脉冲输出

时间设定范围 0.3 min. ... 30 min.

触点侧
触点类型 1副浮地转换触点
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定时继电器 - ETD-BL-1T-F- 30MIN-PT - 2901491
技术数据

触点侧
最大额定功率值（电阻负载） 1125 VA (4.5 A/250V AC，模块并排安装，间距≤5mm)

输出熔断器 6.3 A (快速熔断)

常规
状态显示 绿色LED（POWER）

黄色LED（继电器活动）

机械寿命 约 2x 107次

安装位置 任意

组装说明 安装在标准DIN导轨NS 35上（符合EN 60715）

颜色 绿色

外壳绝缘材料 聚酰胺PA，阻燃

允许湿度（运行） 15 % ... 85 %

额定绝缘电压 300 V AC (符合EN 50178标准：)

符合性 符合 CE 标准

ATEX  II 3 G Ex nAC II T4 X

UL，美国／加拿大 UL/C-UL，UL 508

接线参数
柔性导线最小横截面 0.14 mm²

柔性导线最大横截面 2.5 mm²

刚性导线最小横截面 0.14 mm²

刚性导线最大横截面 2.5 mm²

最小导线横截面AWG 26

最大导线横截面AWG 14

剥线长度 8 mm

连接方式 直插式连接

控制触点
控制脉冲长度 最小 50 ms

标准和规范
电磁兼容性 符合EMC 条例2004/108/EC

发射干扰 EN 61000-6-4

抗干扰 EN 61000-6-2

低压指令 符合LV 条例2006/95/EC

阻燃等级，符合UL 94 V0

符合性 符合 CE 标准

ATEX  II 3 G Ex nAC II T4 X

UL，美国／加拿大 UL/C-UL，UL 508

Environmental Product Compliance
China RoHS 环保使用期限 = 50

更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2901491
https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2901491


https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2901491

02/18/2019   页 3 / 4

定时继电器 - ETD-BL-1T-F- 30MIN-PT - 2901491
产品图

结构框图
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分类

eCl@ss

eCl@ss 5.0 27371701

eCl@ss 5.1 27371700

eCl@ss 6.0 27371700

eCl@ss 7.0 27371790

eCl@ss 8.0 27371605

eCl@ss 9.0 27371605

ETIM

ETIM 2.0 EC001439

ETIM 3.0 EC001439

ETIM 4.0 EC001439

ETIM 5.0 EC001439

ETIM 6.0 EC001439

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211920

UNSPSC 7.0901 39121519

UNSPSC 11 39121519

UNSPSC 12.01 39121519

UNSPSC 13.2 39122329

认证

认证

认证

GL / GL-SW / UL Listed / cUL Listed / EAC / GL / cULus Listed

防爆认证

ATEX
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定时继电器 - ETD-BL-1T-F- 30MIN-PT - 2901491
认证

认证详情

GL    http://exchange.dnv.com/tari/  75808-09 HH

GL-SW     75808-09 HH

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 172140

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 172140

EAC      RU C-
DE.**08.B-00957

GL      

cULus Listed      
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