
KERN DBS60-3
Feuchtebestimmer mit Grafik-Display und 10 Speicherplätzen für Trocknungsprogramme

Sistema di misurazione

Campo di misurazione [Max]: 200 OC

Divisione (umiditÃ): 0

Divisione [d]: 1 mg

Intervallo di riscaldamento: 2 h

LinearitÃ: 3 mg

n/a: 2 g

Portata [Max]: 60 g

PossibilitÃ di regolazione: Registrazione con peso
esterno

Range della tara: 60 g

RiproducibilitÃ: 1 mg

Risoluzione: 60000

Sistema di pesata: Compensazione magnetica

Tempo di stabilizzazione: 3 s

Display

Altezza cifre di display: 1,500 cm

Altezza cifre di display: 5 mm

Dati tecnici di taratura

Carico minimo [Min]: 20 mg

Funzioni

Funzione standby: si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima: 5 OC

Temperatura d’impiego massima: 40 OC

UmiditÃ dell’aria massima: 85 %

UmiditÃ dell’aria minima: 5 %

Alimentazione

n/a: EURO

Tensione in entrata: 220 V - 240 V AC 50 Hz

Servizi

Certificato DAkkS: 963-127

Categoria

Product Group: Misuratore d’umiditÃ

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA): 347 x 470 x 373 mm

Peso lordo: 6,830 kg

Peso netto: 4,600 kg

Spedizione: 24 h

Tipo della spedizione: Corriere

Forma

Dimensioni totali (LxPxA): 204 x 336 x 167 mm

Livella: si

Materiale della piatto di pesata: acciaio inox

Piedini girevole: si

Superficie di pesata (d): 95
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