SIEMENS

Datenblatt 6ES7331-7PF11-0AB0

SIMATIC S7-300, Analogeingabe SM 331, potentialgetrennt, 8 AE
Thermoelemente Typ B, E, J, K, L, N, R, S, T TXK/TXK (L) nach GOST 16 Bit,
50ms, 1x 40-polig

Abbildung dhnlich

Versorgungsspannung
e Nennwert (DC) 24V
e Verpolschutz Ja

Eingangsstrom

aus Lastspannung L+ (ohne Last), max. 240 mA
aus Rickwandbus DC 5V, max. 100 mA
Verlustleistung, typ. 3W
Anzahl Analogeingénge 8
zulassige Eingangsspannung fir Spannungseingang 75V; 20 V DC dauernd; 75 V DC fir max. 1s (Tastverhaltnis 1:20)
(Zerstorgrenze), max.
Konstantmessstrom fiir Widerstandsgeber, typ. 0,7 mA
CEingangsbersiche
e Spannung Nein
e Strom Nein
e Thermoelement Ja
e \Widerstandsthermometer Nein
e Widerstand Nein
| Eingangsbersiche (Nemnwerte), Spannungen
e 0 bis +10 V Nein
e1Vbis5V Nein
e 1Vhbis10V Nein
e -1Vbis+1V Nein
e -10 V bis +10 V Nein
e -25Vbis+25V Nein
e -250 mV bis +250 mV Nein
e -5V bis+5V Nein
e -50 mV bis +50 mV Nein
e -500 mV bis +500 mV Nein
e -80 mV bis +80 mV Nein
| Eingangsbersiche (Nemnwerte), Sttome
e 0 bis 20 mA Nein
e -10 mA bis +10 mA Nein
e -20 mA bis +20 mA Nein
e -3,2 mA bis +3,2 mA Nein
e 4 mA bis 20 mA Nein
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e TypB Ja

eTypC Ja
e TypE Ja
e TypJ Ja
e Typ K Ja
eTyplL Ja
e TypN Ja
e TypR Ja
eTypS Ja
eTyp T Ja
e TypU Ja
e Typ TXK/TXK(L) nach GOST Ja
| Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer
e Cu10 Nein
e Ni 100 Nein
e Ni 1000 Nein
e LG-Ni 1000 Nein
e Ni 120 Nein
e Ni 200 Nein
e Ni 500 Nein
e Pt 100 Nein
e Pt 1000 Nein
e Pt 200 Nein
e Pt 500 Nein
| Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstande
e 0 bis 150 Ohm Nein
e 0 bis 300 Ohm Nein
e 0 bis 600 Ohm Nein
e 0 bis 6000 Ohm Nein

Temperaturkompensation

— parametrierbar Ja
— interne Temperaturkompensation Ja
— externe Temperaturkompensation mit Pt100 Ja
— externe Temperaturkompensation mit Ja
Kompensationsdose
— flir definierbare Vergleichsstellentemperatur Ja
CKemlimeninearisierung
e parametrierbar Ja
— fiir Thermoelemente TypB,E, J,K,L,N,R,S.T,U, C

e geschirmt, max. 100 m
Analogwertbildung fiir die Eingéange

o Auflésung mit Ubersteuerungsbereich (Bit inklusive 16 bit; Zweierkomplement

Vorzeichen), max.

e Integrationszeit parametrierbar Ja

e Grundwandlungszeit (ms) bis 4 Kanale: 10 ms je Baugruppe, ab 5 Kanale: 190 ms je Baugruppe
e Storspannungsunterdriickung furr Stérfrequenz f1 in Hz 400/60/50 Hz

Fehler/Genauigkeiten

e Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) +1 K

e Thermoelement, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) Typ T: £0,18 %, Typ U: 20,15 %, Typ E: 0,12 %, Typ J: £0,12 %, Typ L: £0,17
%, Typ K: £0,15 %, Typ N: £0,17 %, Typ R: 20,08 %, Typ S: £0,10 %, Typ B:
+0,13 %, Typ C: £0,10 %, TXK/XK(L): £1,00 % Genauigkeit im unteren Bereich
der Kennlinie

e Thermoelement, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) Typ T: £0,13 %, Typ U: 0,08 %, Typ E: £0,05 %, Typ J: £0,04 %, Typ L: £0,06
%, Typ K: 20,04 %, Typ N: £0,04 %, Typ R: 0,03 %, Typ S: £0,03 %, Typ B:
+0,05 %, Typ C: £0,02 %, TXK/XK(L): £0,67 % Genauigkeit im unteren Bereich
der Kennlinie

Alarme/Diagnosen/Statusinformationen

Diagnosefunktion Ja; parametrierbar
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e Diagnosealarm Ja; parametrierbar je Gruppe

e Grenzwertalarm Ja; parametrierbar
e Prozessalarm Ja; parametrierbar, Kanale 0 bis 7

e Diagnoseinformation auslesbar Ja

e Sammelfehler SF (rot) Ja
Potenzialtrennung

e zwischen den Kanalen Ja
e zwischen den Kanalen, in Gruppen zu 2
e zwischen den Kanalen und Rickwandbus Ja
e zwischen den Kanélen und Spannungsversorgung der Ja
Elektronik
Isolation gepruft mit DC 500 V
erforderlicher Frontstecker 40-polig
Breite 40 mm
Héhe 125 mm
Tiefe 120 mm
Gewicht, ca. 27249
letzte Anderung: 16.08.2023 @
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