Potenziometer

MERKMALE
RS PRO

Robuste Bauweise Drehdrahtpotenziometer mit
S 1-fach-Durchmesser und 6,35
1 W Nennleistung mm Durchmesser. Welle - 10
Eingéngig kQ, £10 %, 1 W Nennleistung,
285° Drehung linear, Platte

(mechanischer
Winkel)

Professionelle Produkte von RS bieten IThnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie
die fihrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

RS PRO RS PRO bietet eine Reihe von Drehpotenziometern, die fur verschiedene Anwendungen
geeignet sind. Jedes Modell ist in der Elektronik weit verbreitet und kann in verschiedenen Geraten
oder sogar auf Leiterplattenanwendungen montiert werden. These particular models generally have
a rotational life of 100.000 revolutions and will excel within audio or electronic uses. Alle Modelle
sind sehr zuverlassig und von ausgezeichneter Qualitat.

Allgemeine Spezifikationen

Potenziometertyp
Maximaler Widerstand
Toleranz

Linearitat

Anzahl der Gange
Anzahl der Umdrehungen
Elektrischer Kegel
Elementmaterial
Betatigungselementtyp

Drehend

10 kQ

+10%

+1%

1

1

Linear
Drahtgewickelt
Geschlitzte Welle

Audiosteuerung: Sowohl lineare als auch rotierende
Potenziometer werden zur Steuerung von
Audiogeraten zur Anderung der Lautstarke und
anderer audiobezogener Signale verwendet.
Fernseher: Sie werden zur Steuerung der
Bildhelligkeit, des Farbverhaltens und des Kontrasts
verwendet.

Anwendungen . ;

Bewegungssteuerung: Um eine Regelung zu
erstellen, werden Potenziometer als
Stellungsrickkopplungsgerate verwendet, die als
Servomechanismus bezeichnet werden.
Wandler: Da diese grof3e Ausgangssignale liefern,
finden sie Anwendungen bei der Entwicklung von
Wegmessumformern
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Elektrische Spezifikationen

Nennleistung 1w
Anschlussart Lot
Durchschlagsfestigkeit 500VAC
Isolationswiderstand 1000 MOhm
Maximaler Widerstand 10 kQ

Mechanische Spezifikationen

Abmessungen 25,4 mm (Durchm.) x 40,5 mm
Produktdurchmesser 25,4mm

Produktlange 40,5mm

Wellenlange 25mm

Wellendurchmesser 6,35mm

Montageart Tafelmontage

Durchmesser der Montagebohrung 15mm

Mechanische Drehung 285°

Rotationslebensdauer 100,000 zZyklen

Betriebsumgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur -40 °C bis 105 °C.
Temperaturkoeffizient +150 ppm/°C

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863
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