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El amplio y rico abanico de productos desde los 0,05
mm?2 hasta 300 mm2 le ofrece un sin fin de posibilidades
para sus aplicaciones.

El acero endurecido para soportar las fuerzas mecanicas
y el cobre de elevada calidad con recubrimiento de
estafno garantizan una conductividad éptima. Todos

los materiales han sido probados segun las actuales
normativas ambientales y cumplen con la directiva RoHS.

Datos generales para pedido

Tipo WDU 2.5
Cédigo 1020000000
Versiéon Serie W, Borne de paso, Secciéon nominal: 2.5
mm?2, Conexién brida-tornillo, Montaje directo
GTIN (EAN) 4008190099633
U.E. 100 Pieza
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Dimensiones y pesos

Anchura 5,1 mm Altura 60 mm

Altura construccién baja 47 mm Profundidad 46,5 mm

Peso 8,03¢g Peso neto 7519

Temperaturas

Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

IECEx/ATEX nominales

Nam. de certificacién (ATEX) KEMA98ATEX1683U Certificado ATEX KEMA9S8ATEX1683U_d.pdf

Certificado ATEX

KEMA98ATEX1683U_e.pdf

Certificado IECEx

IECEXULD05.0008U_e.pdf

Tensién max. (ATEX)

690V

Corriente (ATEX)

21A

Seccién max. del conductor (ATEX)

2.5 mm?2

Tension con. trans.

CrossConnectionGuide.pdf

Gama de temperaturas de servicio

Rango de temperatura de
funcionamiento, véase
Certificado de prueba de
tipo CE/Certificado de

Caracterizaciéon EN 60079-7

Conformidad IECEx Exell
Caracterizacion Ex-RL 94/9 EG 2GD
2 conductores embornables (HO5V/HO7V) de igual seccion (conexion nominal)
Seccion de conexién del conductor, Secciéon de conexién del conductor,
flexible, 2 conductores embornables, flexible, 2 conductores embornables,
min. 0,5 mm?2 max. 1,5 mm?2
Seccién de conexion del conductor, Seccién de conexion del conductor,
flexible con terminal tubular DIN flexible con terminal tubular DIN
46228/1, 2 conductores embornables, 46228/1, 2 conductores embornables,
min. 0,5 mm?2 max. 1,5 mm?2
Conductor embornable (conexion nominal)
Tipo de conexion Conexion brida-tornillo Longitud de desaislado 10 mm
Dimens. caia destornillador 0,6 x 3,6 mm Direccion de conexién lateral
Ndmero de conexiones Seccién de embornado, conexion

2 nominal, min. 0,05 mm?2
Seccién de embornado, conexion Tornillo de apriete
nominal, max. 4 mm? M 2,5
Par de apriete, min. 0.4 Nm Par de apriete, max. 0,8 Nm
Par de apriete con atornillador eléctrico, Calibre seguin 60 947-1
tipo DMS 1 A3
Seccion de conexién del conductor, Seccién de conexién del conductor,
rigido min., conexién nominal 0,5 mm?2 rigido méax., conexién nominal 4 mm?2
Seccién de conexion del conductor, Seccién de conexion del conductor,
semirrigido, conexién nominal , min. 1,5 mm?2 semirrigido, conexién nominal , max. 4 mm?2
Seccién de conexion del conductor, Seccién de conexion del conductor,
flexible, max. 4 mm?2 flexible, min. 0,5 mm2
Seccion de conexién del conductor, Seccién de conexién del conductor,
flexible con terminal tubular DIN flexible con terminal tubular DIN
46228/1, conexion nominal, min. 0,5 mm2 46228/1, conexién nominal, max. 2,5 mm?2
Seccién de conexion del conductor, Seccién de conexion del conductor,
flexible, term. tub. con aislamiento DIN flexible, term. tub. con aislamiento DIN
46228/4, conexion nominal , min. 0,5 mm2 46228/4, conexion nominal , max. 2,5 mm2
Terminal tubular doble, min. 0,5 mm?2 Terminal tubular doble, max. 1,5 mm?2
Seccion de conexién del conductor Seccién de conexién del conductor
AWG, min. AWG 30 AWG, max. AWG 12
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Datos nominales

Secciéon nominal 2,5 mm? Tensién nominal 800V
Sobretensién de choque nominal 8 kv Intensidad nominal 24 A
Corriente en conductor maximo 32A Normas IEC 60947-7-1
Grado de polucion 3
Datos nominales segun CSA
Num. de certificacion (CSA) 200039-1057876 Tensién Gr C (CSA) 600V
Corriente Gr C (CSA) 20A Seccion méax. del conductor (CSA) 12 AWG
Seccion min. del conductor (CSA) 26 AWG
Datos nominales segun UL
Ndam. de certificacién (UR) E60693 Tension Gr B (UR) 600V
Tensién Gr C (UR) 600V Corriente Gr B (UR) 25 A
Corriente Gr C (UR) Seccién del conductor Cableado de

25 A fabrica max. (UR) 12 AWG
Seccién del conductor Cableado de Seccién del conductor Cableado de
fabrica min. (UR) 30 AWG campo méax. (UR) 12 AWG
Otros datos técnicos
Indicacién de montaje Montaje directo Lados abiertos derecha
Numero de bornes iguales 1 Tipo de montaje enclavado
Version Conexion brida-tornillo, Version a prueba de explosivos

para conexion transversal

enchufable, para conexion

transversal atornillable,

abierto por un extremo RAL 7001
Datos del material
Material Wemid Color beige
Grado inflamabilidad segiun UL 94 V-0

Valores caracteristicos del sistema

Familia del producto Serie W Tipo de conexion Conexion brida-tornillo
Direccién de conexién lateral Ndmero de pisos 1
Ndmero de conexiones Ndmero de puntos de embornado por
2 piso 2
Pisos internos puenteados No Carril TS 35
Tapa final obligatoria Si
Clasificaciones
ETIM 3.0 EC000897 UNSPSC 30-21-18-11
eClass 5.1 27-14-11-20 eClass 6.2 27-14-11-20
eClass 7.1 27-14-11-20
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Observaciones acerca del producto

Texto indicativo de datos de pedido Tensién nominal de 400 V al emplear una conexién transversal ZQV.
Véase la seccion "Accesorios Serie W" para informacién sobre las variantes cromaticas

Texto indicativo de datos técnicos Para conductores de 2,5 mm2 deben utilizarse terminales tubulares con aislamiento de seccion optimizada
(cédigo 1333100000, U.E. 500).

Texto indicativo de accesorios Asegurarse de que la seccion maxima sea de 2,5 mm?2 si se utiliza el WQB. Solo 400 V si se utiliza la lengueta

de blindaje LS 2.8 1056400000.
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Homologaciones en linea

Homologaciones

MEZ25 ATEX - KEMA
o
ROHS Conformidad
Descargas
STEP AWDU 2.5 1020000000.stp
Modelo 3D
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