Fiche produit

Caractéristiques

A9E21182

Acti9, iIRCU relais de controle de tension 10...

100V ou 50...500V

Statut commercial: Commercialisé
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Complémentaires

Principales

Gamme Acti 9

Nom du produit Act 9iRC

Fonction produit Relais inverseur pour VMC
Nom abrégé de I'appa- IRCU

reil

Fonction de I'appareil Relais de contrdle de tension
Composition de con- 1F/O

tacts de signalisation

[le] courant assigné d'emploi

8 A under 250 V AC 50/60 Hz (cos Phi = 1)

Signalisation locale

Type de réglage

Rapports si le seuil préréglé est atteint
Led verte de mise sous tension
Led rouge pour défaut

Plage de mesure par sélectionné par cablage
Surtension par commutateur
Sous-tension par commutateur

Seuil de déclenchement 10...100 %

Plage d'entrée analogique 10a100V CC
504500V CC
1042100V CA
50 a 500 V CA

Hystérésis 5...50 %

Domaine de réglage de la temporisation 0.1...10s

Erreur de précision +/-10 %

[Us] tension d'alimentation 230 V AC 50/60 Hz

Puissance consommée 3VA

Mode d'installation Fixe

Support de montage

Rail DIN symétrique 35 mm

Pas de 9 mm 4
Hauteur 88.1 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 67 mm
Poids 0.215 kg
Couleur Blanc

Mode de raccordement

Tunnel type terminals, 6 wire(s) rigid 1.5 mm? max

Segment de marché Résidentiel
Petit commerce

Code de comptabilité IRCU

Environnement

Degré de protection IP 1P20

Température de fonctionnement -5...55°C

Température ambiante pour le stockage -40...80 °C
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Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, I'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.



Durabilité de l'offre

Statut environnemental

Produit non Green Premium

RoHS (code date: AnnéeSemaine)

Conforme - depuis 1312 - Déclaration de conformité Schneider Electric Er

REACh

Référence ne contenant pas de SVHC au-dela du seuil

Garantie contractuelle

Période

18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=102164468&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=102164468&lang=fr-fr

