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Conector hembra jack estéreo 
de montaje en panel de 3,5 

mm RS Pro, 3pole  
Código RS: 907-5680             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 

ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior. 

• Montaje vertical con 
3 polos  

 

• Conector hembra 
estéreo para alta 
precisión  

 

• tamaño de 3,5 mm 

 

• Conector versátil 
para muchas 
aplicaciones de 
audio 

 

• Resistencia de 
contacto máxima de 
30 mΩ 

 

• Resistencia de 
aislamiento de 
100MΩ como 
mínimo a 500 V dc 

 

• Tensión de rigidez 
dieléctrica de 500 V 
ac durante 1 minuto 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Aunque el conector hembra jack de 3,5 mm existe en el mercado durante un tiempo, sigue siendo 
un conector hembra fiable que garantiza superficies de contacto limpias con cada operación. 
Aunque existe un conector hembra jack de 3,5 mm en el mercado durante un tiempo, es un 
conector hembra fiable que garantiza superficies de contacto limpias con cada operación. El 
conector jack de 3,5 mm, conocido como conector macho mini-jack o conector hembra mini-jack, es 
adecuado para aplicaciones menos exigentes, pero el montaje durable en panel de nylon le ofrece 
un excelente rendimiento. El montaje en PCB (placa de circuito impreso) es ideal para dispositivos 
portátiles, como iPod, tabletas o auriculares de cable.  

 

 

 

Tipo Estéreo 

Género Hembra 

Tipo de montaje Montaje en panel 

Chapado de los contactos Plata 

Color Negro 

Material de contacto PBT 

No de polos/vías 3 

Aplicación 
Reproductores MP3, sistemas Hi-fi, Juegos-Consolas, 
teléfonos móviles  

  

 

Resistencia específica 

Tensión nominal 500 V ac, 500 V dc 

Corriente nominal 1 A 

Resistencia de los contactos 30MΩ máx 

Resistencia de aislamiento 100M Ω MÍN. A DC 500V 

Tensión no disruptiva AC 500V durante 1 minuto 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones eléctricas 
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Tamaño 3,5 mm 

Orientación del cuerpo Vertical 

Método de terminación Soldadura 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 


