
※上記機種の定格電流は5Aです。（使用電流については147ページをご覧ください） ●円盤／鉄板製 ●全機種コンセント防塵シャッター付

※上記機種の定格電流は5Aです。
（使用電流については147ページをご覧ください）
●円盤／鉄板製 ●コンセント防塵シャッター付

※上記機種の定格電流は5Aです。（使用電流については147ページをご覧ください） ●本体／ABS樹脂製 ●寸法の（  ）内はツマミ部を含む奥行寸法です。
●温度センサーは自動復帰型です。

形状×個数
漏電
遮断器

接地
端子型　式

電線仕様 コンセント仕様

長 さ
（ｍ） 定　格種別・太さ（m㎡）・心数（Ｃ）

摘　要 質 量
（kg）

寸法図
（P59-60）

標準価格
（円）

■その他のシリーズ

電源
パイロット
ランプ

10,8002.44×22P・15A・125V 10BJⅢ-101 VCTF　2.0　×　2 地絡④ ● ̶ 1

1

VSRF　2.0m㎡　×　2心
コンセント定格／2P・15A・125V
カラーケーブル：●ベニーレッド
質量／2.56kg　寸法図／

1

VCTF　2.0m㎡　×　3心
コンセント定格／2P・15A・125V 接地付
質量／2.71kg　寸法図／

1

VCTF　2.0m㎡　×　3心
コンセント定格／2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器／地絡④
質量／2.81kg　寸法図／ 1

VCTF　2.0m㎡　×　3心
コンセント定格／2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器／地絡④
質量／2.82kg　寸法図／

●漏電遮断器付

6,000円（標準価格）
JTⅢ-101

梱包／6台　発送単位／6台

×4 7,500円（標準価格）
JTⅢ-101K

梱包／6台　発送単位／6台

×4 12,600円（標準価格）
BJⅢ-101K

梱包／6台　発送単位／6台

×2 14,600円（標準価格）
SBJⅢ-101KE

梱包／6台　発送単位／6台

×2

電源パイロットランプ 接地端子電源パイロットランプ 接地端子電源パイロットランプ 接地端子電源パイロットランプ

＊

5,800円（標準価格）
JT-101

VCTF　2.0m㎡　×　2心
コンセント定格／2P・15A・125V
質量／2.21kg

梱包／6台　発送単位／6台

×4

コンセント仕様

4,800円（標準価格）
JS-101

VCTF　2.0m㎡　×　2心
コンセント定格／2P・15A・125V
質量／2.00kg

接地端子

電源パイロットランプ

梱包／6台　発送単位／6台

×4

コンセント仕様

6,800円（標準価格）
JS-101K

VCTF　2.0m㎡　×　3心
コンセント定格／2P・15A・125V 接地付
質量／2.37kg

梱包／6台　発送単位／6台

×4
コンセント仕様

シャッター

シャッター シャッター

電源パイロットランプ 接地端子
接地アダプター付電源パイロットランプ

電源パイロットランプ 接地端子
接地アダプター付

電源パイロットランプ

6,000円（標準価格）
NJ-101

VCTF　2.0m㎡　×　2心
コンセント定格／2P・15A・125V
質量／1.70kg

梱包／6台　発送単位／6台

×2

コンセント仕様

7,600円（標準価格）
NJ-101KE

VCTF　2.0m㎡　×　3心
コンセント定格／2P・15A・125V 接地付
質量／2.02kg

梱包／6台　発送単位／6台

×2

コンセント仕様

6,400円（標準価格）
SNJ-101

VCTF　2.0m㎡　×　2心
コンセント定格／2P・15A・125V
質量／1.70kg

梱包／6台　発送単位／6台【受注生産】

×2

コンセント仕様

8,000円（標準価格）
SNJ-101KE

VCTF　2.0m㎡　×　3心
コンセント定格／2P・15A・125V 接地付
質量／2.02kg

梱包／6台　発送単位／6台

×2

コンセント仕様

※上記機種の定格電流は7Aです。（使用電流については147ページをご覧ください） ●＊印は受注生産品の為、多少納期がかかります。 ●円盤／鉄板製 
●寸法については59～60ページをご覧ください。 ●全機種コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付 ●漏電遮断器については153ページをご覧くだ
さい。 ●温度センサーは手動復帰型です。　

OA機器、パーティ機材等にぴったり。持ち運びにかさばらないボックス型です。

●標準型 ●標準型【接地付】 ●漏電遮断器付【接地付】 ●漏電遮断器付【　　　　 】温度センサー＆
アースチェック付

10
メートル

10
メートル

10
メートル

10
メートル

10 
メートル

10 
メートル

10 
メートル

10 
メートル

10 
メートル

●標準型 ●アースチェック付 ●温度センサー付 ●温度センサー＆アースチェック付

●標準型 ●標準型【接地付】

●標準型

コンパクトタイプ
JT-Ⅲ

JT-Ⅱ

JSリール

NJ-Ⅱ

●ブレーキストッパー
樹脂の弾性を応用、簡単操作で
電線のたるみを解消します。

●漏電遮断器
万一の感電事故を防止する
漏電遮断器を装備。
ワンタッチオープン式カバー付。
（BJⅢ型・SBJⅢ型のみ）

NJ-Ⅱ

JSリール

コンセント仕様 コンセント仕様 コンセント仕様 コンセント仕様

H278×W224×D148

H239×W205×D117（124） H239×W205×D117（124） H239×W205×D117（124） H239×W205×D117（124）

H278×W224×D145 H278×W224×D145 H278×W224×D145 H278×W224×D145

H278×W224×D138 H278×W224×D138

■特長10mシリーズ
コンパクトなボディにプロ用キャブタイヤケーブルを採用した本格派小型
リールです。ご家庭でDIYやホットプレート、芝刈機などのワット
数の大きいものにも安心してご使用いただけます。もちろん、業務用
として工事現場の電動工具の電源に、工事や展示会での仮設電源に
も最適です。
※200Vタイプもあります。詳しくは52ページをご覧ください。

100V型

100V型

■特長

JT-Ⅲ

特長アイコン
一覧

コンセント防塵キャップ

コンセント防雨キャップ

 …標準　　 …引掛け 　　…抜止め

〈コンセント仕様〉

防雨

ドラム空転止め
（ブレーキストッパー）

温度センサー
（電線溶解防止機能）

小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。
軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。

JT-Ⅲ

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

100V型

特長アイコン
一覧

コンセント防塵キャップ

コンセント防雨キャップ

 …標準　　 …引掛け 　　…抜止め

〈コンセント仕様〉

防雨

ドラム空転止め
（ブレーキストッパー）

温度センサー
（電線溶解防止機能）

小型リールの原形…多くの方に使われています。

JT-Ⅱ 100V型

10 
メートル

10 
メートル

2P    ／2P接地付     兼用
ニュートビプラグ

2P    ／2P接地付     兼用
フキュートビプラグ

2P    ／2P接地付     兼用
ニュートビプラグ

2P    ／2P接地付     兼用
フキュートビプラグ
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