Thermometre numérique PRO)|

CARACTERISTIQU
ES

Thermometre numérique de
type K de RS PRO

Timbre en temps réel

Mise hors tension
automatique

Type K ou J - entrée
thermocouple

Thermocouple a perle
de type K simple

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
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Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux
plus grandes marques sans avoir a payer un prix elevé.

Description du produit

Le thermométre portable numérique est adapté pour les tests et mesures environnementaux. Ces
thermometres numériques sont dotés d'un écran LCD facile a lire et d'une préférence de mesure en
option. Le choix des enregistreurs de données peut étre basé sur de nombreux facteurs. Le modele
portable 53 offre des fonctions supplémentaires telles que la fonction de mise hors tension
automatique et le réglage de temps sélectionnable. lls bénéficient également d'une fonction
d'horodatage en temps réel pour des mesures minimales, maximales et moyennes. Un thermomeétre
numérique peut mesurer la température a un point décimal plutét qu'un nombre entier, ce qui signifie
gue ses résultats sont plus précis. Notre gamme unique de thermometres portables vous offre le
choix des types d'étalonnage et des préférences de mesure de température pour s'adapter a vos
besoins a des prix abordables.

Caractéristiques

Série RS PRO 53

Numéro de modéle RS53-11

Type de thermométre Portable

Type de sonde J/IK

Nombre d'entrées de température 1

i/lsegou(r)gde la température maximale absolue : +1372 °C, +2501 °F.
Echelle de température Centigrade/Fahrenheit
Type d'affichage LCD

Résolution 0,1K,0,1°C,0,2°F.
Meilleure précision +0.1%

Coefficient de température 0,1x(spec. ACC'y)/ (C<18 (C;> 28 (C
Mémoire de stockage de données Oui

Enregistrements minimum/maximum Oui

Arrét automatique Oui

Certificat étalonné Oui

Température d'utilisation 0°Caso0°C
Température de stockage -20°Cae60°C
Humidité de fonctionnement 0a75%
Applications Industrie alimentaire/CVC/Industriel/Médical
Type de pile Alcaline 9 V.

Autonomie de la batterie 90 heures
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Spécifications mécaniques

Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids

Classification

ECL@ss
UNSPSC

Homologations

Conformité/certifications

Les déclarations

Produits similaires

74 mm x 39 mm x 170 mm
74mm

39mm

170mm

4309

Ce/EN61000
Déclaration de conformité CE

Code
commande

Marque

Nom du
produit
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