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ISO 4762-12.9 Rp0,2 [N/mm2]

d x D L L1 L3 T Fax pW pN nSc DG TA Gw 200 300 400 Tmax

mm mm Nm kN N/mm2 Nm kg mm Nm

19 x 47 27,5 20 17 306 32 265 107 8 M 6 x 18 17 0,24 67 59 56 356

20 x 47 27,5 20 17 321 32 251 107 8 M 6 x 18 17 0,24 67 59 56 374

22 x 47 27,5 20 17 351 32 227 106 8 M 6 x 18 17 0,23 66 59 56 412

24 x 50 27,5 20 17 429 36 232 112 9 M 6 x 18  17 0,26 72 64 60 506

25 x 50 27,5 20 17 446 36 223 111 9 M 6 x 18  17 0,25 72 64 60 526

28 x 55 27,5 20 17 496 35 197 100 9 M 6 x 18  17 0,3 76 68 65 590

30 x 55 27,5 20 17 529 35 183 100 9 M 6 x 18  17 0,29 76 68 65 632

32 x 60 27,5 20 17 749 47 228 122 12 M 6 x 18  17 0,34 89 78 73 899

35 x 60 27,5 20 17 815 47 208 121 12 M 6 x 18  17 0,32 89 78 73 983

38 x 65 27,5 20 17 1101 58 238 139 15 M 6 x 18  17 0,36 102 87 81 1334

40 x 65 27,5 20 17 1154 58 225 139 15 M 6 x 18  17 0,34 102 87 81 1404

42 x 75 33,5 24 20 1768 84 266 149 12 M 8 x 22  41 0,6 122 103 95 2158

45 x 75 33,5 24 20 1886 84 247 148 12 M 8 x 22  41 0,57 122 103 95 2312

48 x 80 33,5 24 20 2004 83 231 138 12 M 8 x 22  41 0,62 125 107 100 2466

50 x 80 33,5 24 20 2082 83 221 138 12 M 8 x 22  41 0,6 125 107 100 2568

55 x 85 33,5 24 20 2656 97 233 151 14 M 8 x 22  41 0,63 140 117 108 3296

60 x 90 33,5 24 20 2881 96 212 142 14 M 8 x 22  41 0,69 143 122 113 3596

65 x 95 33,5 24 20 3550 109 223 153 16 M 8 x 22  41 0,73 156 131 121 4452

70 x 110 39,5 28 24 5432 155 245 156 14 M 10 x 25 83 1,26 184 153 141 6844

75 x 115 39,5 28 24 5795 155 228 149 14 M 10 x 25  83 1,33 187 157 145 7333

80 x 120 39,5 28 24 6156 154 213 142 14 M 10 x 25  83 1,4 190 162 150 7822

85 x 125 39,5 28 24 7447 175 228 155 16 M 10 x 25  83 1,49 208 173 159 9498

90 x 130 39,5 28 24 7857 175 214 148 16 M 10 x 25  83 1,53 211 177 164 10057
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d = Diamètre intérieur 

D = Diamètre extérieur 

L = Longueur de montage maximale 

L1 = Longueur de montage min. (sans vis) 

L3 =  Longueur de serrage 

T = Couple de rotation transmissible  

  pour le TA indiqué

Situation de montagePlan coté

Fax = Force axiale transmissible 

pW = Pression superficielle sur l’arbre pour le  

  TA indiqué 

pN = Pression superficielle sur le moyeu pour le  

  TA indiqué 

nSc = Nombre de vis de serrage 

DG = Diamètre du filet

Suite voir page suivante

Dimensions du jeu de serrage Couples de rotation ou 

forces axiales transmissibles

Pression de 

surface

Arbre Moyeu

Vis de serrage

RINGFEDER® Jeux de serrage

DN min. pour

TA = Couple de serrage prescrit des vis    

  de serrage 

Gw = Poids 

DN min  = Diamètre extérieur de moyeu min. en fonction 

pour Rp0,2  de la limite d’étirement de moyeu Rp0,2 

Tmax = Couple de rotation maximal transmissible
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ISO 4762-12.9 Rp0,2 [N/mm2]

d x D L L1 L3 T Fax pW pN nSc DG TA Gw 200 300 400 Tmax

mm mm Nm kN N/mm2 Nm kg mm Nm

95 x 135 39,5 28 24 7857 175 214 148 18 M 10 x 25  83 1,62 229 189 173 10057

100 x 145 47 33 26 11126 223 227 157 14 M 12 x 30 145 2,01 243 202 185 14335

110 x 155 47 33 26 12166 221 205 146 14 M 12 x 30 145 2,15 249 210 195 15768

120 x 165 47 33 26 15085 251 214 155 16 M 12 x 30 145 2,35 274 228 210 19659

130 x 180 52 38 34 20326 313 188 136 20 M 12 x 35 145 3,51 279 239 222 26621

140 x 190 52 38 34 23967 342 191 141 22 M 12 x 35 145 3,85 299 255 237 31536

150 x 200 52 38 34 27893 372 193 145 24 M 12 x 35 145 4,07 320 271 250 36860

160 x 210 52 38 34 32102 401 196 149 26 M 12 x 35 145 4,3 341 287 265 42594

170 x 225 60 44 38 39326 463 190 144 22 M 14 x 40  230 5,78 358 304 281 52377

180 x 235 60 44 38 45262 503 195 149 24 M 14 x 40  230 6,05 385 325 300 60499

190 x 250 68 52 46 55552 585 177 135 28 M 14 x 45  230 8,25 385 331 308 74504

200 x 260 68 52 46 62452 625 175 135 30 M 14 x 45  230 8,65 406 347 322 84027

220 x 285 74 56 50 79874 726 175 135 26 M 16 x 50  355 11,22 439 377 351 108110

240 x 305 74 56 50 99995 833 184 145 30 M 16 x 50  355 12,2 487 412 381 136082

260 x 325 74 56 50 122159 940 192 153 34 M 16 x 50  355 13,2 535 447 412 167078

280 x 355 86,5 66 60 148773 1063 168 132 32 M 18 x 60  485 19,2 541 466 435 204423

300 x 375 86,5 66 60 178553 1190 175 140 36 M 18 x 60  485 20,5 588 501 465 246403

320 x 405 100,5 78 72 246382 1540 177 140 36 M 20 x 70  690 29,6 635 541 502 341382

340 x 425 100,5 78 72 260791 1534 166 133 36 M 20 x 70  690 31,1 649 559 521 362719

360 x 455 116 90 84 336729 1871 164 130 36 M 22 x 80  930 42,2 688 595 555 470012

380 x 475 116 90 84 371687 1858 147 119 36 M 22 x 80  930 44 703 613 574 522235

400 x 495 116 90 84 371687 1858 147 119 36 M 22 x 80  930 46 720 632 594 522235

420 x 515 116 90 84 432315 2059 155 126 40 M 22 x 80  930 50 768 667 625 609275

440 x 545 130 102 96 531403 2415 152 122 40 M 24 x 90  1200 64,6 801 700 657 751102

460 x 565 130 102 96 554016 2409 145 118 40 M 24 x 90  1200 67,4 819 720 677 785243

480 x 585 130 102 96 605396 2522 145 119 42 M 24 x 90  1200 71 702 747 702 860354

500 x 605 130 102 96 658967 2636 146 120 44 M 24 x 90  1200 72,6 883 774 727 938878

520 x 630 130 102 96 699186 2689 143 118 45 M 24 x 90  1200 80 913 802 754 998625

540 x 650 130 102 96 724367 2683 137 114 45 M 24 x 90  1200 82 929 821 774 1037033

560 x 670 130 102 96 799456 3855 141 118 48 M 24 x 90  1200 85 971 853 802 1147138

580 x 690 130 102 96 860618 2968 141 119 50 M 24 x 90  1200 88 1003 880 827 1237612

600 x 710 130 102 96 888410 2961 136 115 50 M 24 x 90  1200 91 1018 898 846 1280288

620 x 730 130 102 96 952790 3074 137 117 52 M 24 x 90  1200 93 1051 926 871 1375883

640 x 750 130 102 96 1019329 3185 138 117 54 M 24 x 90  1200 96 1083 953 897 1474892

660 x 770 130 102 96 1088021 3297 138 118 56 M 24 x 90 1200 99 1116 980 922 1577315

680 x 790 130 102 96 1118902 3291 134 115 56 M 24 x 90  1200 102 1133 999 941 1625113

700 x 810 130 102 96 1231849 3520 139 120 60 M 24 x 90  1200 104 1182 1036 973 1792404

720 x 830 130 102 96 1264816 3513 135 117 60 M 24 x 90  1200 107 1199 1054 992 1843615

740 x 850 130 102 96 1340983 3624 135 118 62 M 24 x 90  1200 110 2132 1082 1017 1957987

760 x 870 130 102 96 1419285 3735 136 119 64 M 24 x 90  1200 113 1265 1110 1043 2075774

780 x 890 130 102 96 1476995 3787 134 118 65 M 24 x 90  1200 116 1289 1133 1065 2163687

800 x 910 130 102 96 1535740 3839 133 117 66 M 24 x 90  1200 118 1314 1156 1088 2253307

820 x 930 130 102 96 1619333 3950 133 117 68 M 24 x 90 1200 121 1343 1181 1111 2379629

840 x 950 130 102 96 1705048 4060 134 118 70 M 24 x 90 1200 124 1376 1209 1137 2509365

860 x 970 130 102 96 1792882 4169 134 119 72 M 24 x 90 1200 127 1410 1237 1163 2642515

880 x 990 130 102 96 1882830 4279 134 119 74 M 24 x 90 1200 129 1439 1263 1187 2779079
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RINGFEDER® Jeux de serrage

Dimensions du jeu de serrage Couples de rotation ou  

forces axiales transmissibles

Vis de serrage

Suite voir page suivante

Pression de 

surface

Arbre Moyeu

DN min. pour
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RfN 7012

ISO 4762-12.9 Rp0,2 [N/mm2]

d x D L L1 L3 T Fax pW pN nSc DG TA Gw 200 300 400 Tmax

mm mm Nm kN N/mm2 Nm kg mm Nm

900 x 1010 130 102 96 1948904 4331 133 118 75 M 24 x 90 1200 132 1463 1286 1209 2880649

920 x 1030 130 102 96 2016005 4383 132 118 76 M 24 x 90 1200 135 1492 1311 1233 2983925

940 x 1050 130 102 96 2111197 4492 132 118 78 M 24 x 90 1200 138 1521 1337 1257 3129024

960 x 1070 130 102 96 2208493 4601 132 119 80 M 24 x 90 1200 140 1555 1365 1283 3277538

980 x 1090 130 102 96 2279745 4653 131 118 81 M 24 x 90 1200 143 1579 1387 1305 3387643

1000 x 1110 130 102 96 2352018 4704 130 117 82 M 24 x 90 1200 146 1603 1410 1326 3499454
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RINGFEDER® Jeux de serrage

Dimensions du jeu de serrage Couples de rotation ou  

forces axiales transmissibles

Vis de serrage

Autres dimensions sur demande

Type d D

RfN 7012 200 260

Exemple de commande: RfN 7012

Pression de 

surface

Arbre Moyeu

 Surfaces: Arbre et l‘alésage du moyeu Ra  3,2 µm

 Tolérances: Arbre: k9-h9 · Moyeu: N9-H9 

 Max. admissible: Arbre: k11-h11 · Moyeu: N11-H11

Notes techniques

Sous réserve de modifications techniques.

DN min. pour
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