
Connecteurs coaxiaux 

Page 1 De 313 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

   
 

       
 

Connecteur SMA à montage 
sur bord droit 50 Ω de RS Pro, 

jack 

RS code commande : 526-5791        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Fiche jack SMA de 
démarrage 
 

• Fiche femelle 
coaxiale RF 
subminiature 
 

• Corps et contact 
plaqué or 
 

• Isolant en téflon 
 

• Impédance de 50 
ohms 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ce connecteur SMA de la marque de confiance RS Pro est une solution robuste et fiable pour la 
connexion RF et est doté d'une plage de fréquence de 18 GHz c.c. Il s'agit d'un montage sur le 
bord, ce qu'on appelle, car il est conçu pour être monté efficacement sur le bord d'une carte de 
circuit imprimé. 
• Code commande 526-5757 Est un carré de 9,52 x 9,52 mm et accepte un circuit imprimé 
Epaisseur de 1,7 mm  
• Code commande 526-5763 Est un carré de 9,52 x 9,52 mm et accepte un circuit imprimé 
Epaisseur de 1,2 mm  
• Code commande 526-5785 Est un carré de 6,35 x 6,35 mm et accepte un circuit imprimé 
Epaisseur de 1,57 mm  
• Code commande 526-5791 Est un carré de 6,35 x 6,35 mm et accepte un circuit imprimé 
Epaisseur de 1,2 mm 

 

 

 

Type de connecteur coaxial Connecteur SMA 

Sexe Femelle 

Type de montage Montage sur bord 

Méthode de terminaison Soudure 

Orientation du corps Droit 

Taille Subminiature 

Embase Non 

Placage du corps Or 

Matériau du contact Cuivre-béryllium 

Placage de contact Or 

Type SMA 

Type d'accouplement Visser 

Matériau du corps Matériau du corps 

Application 
Connexion d'antenne, modems câbles, 
télécommunications, équipement médical, satcom, 
vidéosurveillance 

 

 

 

Impédance 50ohm 

Polarité Normal 

Fréquence d'utilisation 0 à 18 GHz 

VSWR (rapport d'onde de tension 
permanent) 

1.23 

Tension nominale 500 V c.a. 

Description du produit 

Caractéristiques générales 

Spécifications électriques 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/5265757
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5265763
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5265785
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5265791
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Dimensions 6,35 mm x 6,35 mm 

 

 

 

Température d'utilisation minimale -65°C 

Température d'utilisation maximale 165 °C 

 

 

 

Conformité/certifications EN61340 

Met standard Conforme à la directive RoHS 

       

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 


