
Los termómetros de infrarrojos serie IR-700-EUR de Beha-Amprobe 
es una línea completa de instrumentos de diagnóstico de altas 
prestaciones diseñada para el mantenimiento de instalaciones 
eléctricas, industriales, climatización, automoción, así como para la 
prevención de incendios y control de la calidad.

•	 Extremadamente precisos y fiables

•	 Medidas precisas con resolución óptica 
de 10:1 a 50:1

•	 Amplios rangos de temperaturas 
disponibles de -50 °C a 1.550 °C 
(de -58 °F a 2.822 °F ) 

•	 Tiempo de respuesta rápido 

•	 Puntero láser para facilitar la selección 
del objeto a medir 

•	 Retención automática de la 
información en pantalla durante 8 
segundos para facilitar su lectura 

•	 Emisividad ajustable para medir sobre 
una diversidad de materiales 

•	 Pantalla LCD dual con retroiluminación 

•	 Posibilidad de seleccionar entre ˚C y ˚F 

•	 Almacena hasta 99 puntos de datos 
(solo IR-750-EUR) 

•	 Entrada de termopar (solo IR-750-EUR) 

•	 Interfaz para USB (solo IR-750-EUR)

Serie IR-700-EUR
Termómetros por infrarrojos
IR-710-EUR, IR-712-EUR, IR-720-EUR, IR-730-EUR y IR-750-EURº

Guía de selección de la Serie IR-710-EUR IR-712-EUR IR-720-EUR IR-730-EUR IR-750-EUR

Características
Resolución óptica (D:S) 10:1 12:1 20:1 30:1 50:1

Rango de temperatura
-18 °C a 380 °C

0 °F a 716 °F
-18 °C a 550 °C
0 °F a 1022 °F

-32 °C a 1050 °C
-26 °F a 1922 °F

-32 °C a 1250 °C
-26 °F a 2282 °F

-50 °C a 1550 °C
-58 °F a 2822 °F

Precisión máxima ±2% ±1,8%

Emisividad para medir sobre una diversidad 
de materiales

0,95 Ajustable de 0,10 a 1,00

Resolución de la pantalla 0,1 °C / 0,1 °F
0,1 °C / 0,1 °F de la 

lectura < 999,9

Memoria MÍN/MÁX ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Visualización de temperatura DIF/PRO ◼ ◼ ◼ ◼

Montaje en trípode ◼ ◼ ◼ ◼

Alarma programable alta y baja ◼

Interfaz USB ◼

Memoria incorporada 99

Medida con termopar tipo K ◼

Garantía 1 año

Muy
precisos
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Especificaciones IR-710-EUR IR-712-EUR IR-720-EUR IR-730-EUR IR-750-EUR

Rango de 
temperatura

-18 °C a 380 °C
0 °F a 716 °F 

-18 °C a 550 °C
0 °F a 1022 °F

-32 °C a 1050 °C
-26 °F a 1922 °F 

-32 °C a 1250 °C
-26 °F a 2282 °F

-50 °C a 1550 °C
-58 °F a 2822 °F

Precisión 
Con temperatura 
ambiental de trabajo 
de 21 °C a 25 °C

De 18 °C a 10 °C (de -0,4 °F  
a 50 °F): ±2%+1 °C (2 °F)  
o ±3 °C (±6 °F), el valor  
que sea mayor (típico)

De 10 °C a 380 °C (de 50 °F  
a 716 °F): ±2% o ±2 °C (±4 °F),  
el valor que sea mayor (típico)

±1,8% o ±1,8 °C (±4 °F), 
el valor que sea mayor 

(típico)

De 0 °C a 1.250 °C (de 32 °F a 2.282 °F): ±1,8%  
o ±1,8 °C (±4 °F), el valor que sea mayor (típico)

De -32 °C a 0 °C (de -26 °F a 32 °F): ±1,8%+1 °C (2 °F)  
o ±2,8 °C (±6 °F), el valor que sea mayor (típico)

De 0 °C a 1550 °C (de 32 °F a 
2822 °F): ±1,8% o ±1,8 °C (±4 °F),  

el valor que sea mayor (típico)
De -35 °C a 0 °C (de -31 °F a 32 °F): 
±1,8%+1 °C (2 °F) o ±2,8 °C (±6 °F),  

el valor que sea mayor (típico)
De -50 °C a -35 °C (de -58 °F a -31 °F): 

no especificado  
(solo como referencia)

Repetibilidad ±0,5% de la lectura o ±0,5 °C (±1 °F), el valor que sea mayor 

Resolución de 
la pantalla

 0,1 °C / 0,1 °F

0,1 °C / 0,1 °F de lectura < 999,9
0,2 °C / 0,2 °F de lectura  

por debajo de 10 °C (50 °F) 
1 °C / 1 °F de lectura < 999,9

Respuesta espectral De 8 µm a 14 µm

Puntero láser Un único láser

Potencia del láser Salida > 1 mW Clase 2, longitud de onda entre 630 y 670 nm

Tiempo de 
respuesta (95%)

500 ms 250 ms

Resolución óptica 
(D:S)

10:1 12:1 20:1 30:1 50:1

Tamaño mínimo 
del área

20 mm 25 mm 24 mm 19 mm 

Emisividad 0,95
Ajustable digitalmente de 0,10 a 1,00 en pasos de 0,01. 

La emisividad preconfigurada es 0,95.

Temperatura 
ambiental de trabajo 

0 °C a 40 °C
32 °F a 104 °F 

Humedad relativa 0% a 75% sin condensación

Temperatura de 
almacenamiento

De -20 °C a 65 °C / de -4 °F a 150 °F:

Pantalla de 
temperatura

Selección de ºC / °F 

Retención en pantalla 8 segundos

Visualización 
de temperatura 
MÁX/MÍN

◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Visualización de 
temperatura DIF/PRO

No aplicable ◼ ◼ ◼ ◼

Pantalla LCD dual ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

LCD con 
retroiluminación

◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Señal de batería 
descargada

◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Montaje en trípode No aplicable ◼ ◼ ◼ ◼

Alimentación Pila alcalina de 9V 6F22 o equivalente
Pila alcalina de 9V 6F22 o adaptador 
de corriente (CC de salida 6V/450mA)

Duración de la batería
10 horas con láser y retroiluminación encendidas
30 horas con láser y retroiluminación apagadas

Dimensiones 	
(Al. x An. x Pr.)

Aprox. 153 x 108 x 40 mm  
(6 x 4,5 x 1,6 pulg.)

Aprox. 169 x 138 x 53 mm 
(6,7 x 5,4 x 2,1 pulg.)

Aprox. 183 x 147 x 57 mm 
(7,2 x 5,8 x 2,3 pulg.)

Peso
Aprox. 180 g (0,4 lb)  
con la pila instalada

Aprox. 290 g (0,64 lb) 
con la pila instalada

Aprox. 345 g (0,76 lb)  
con la pila instalada

Accesorios incluidos Pila y manual de instrucciones
Bolsa de transporte, pila y manual de instrucciones

(pila no instalada)

 CD con software, cable USB, 
sonda termopar de tipo K, bolsa 
de transporte, maletín rígido de 

transporte, pila y manual  
de instrucciones

Accesorios opcionales /	
recomendados 
(solo IR-750)

No aplicable
Adaptador de corriente EPS-700-US 
(enchufe americano), EPS-700-EUR 

(enchufe europeo)

Baha-Amprobe® 
In den Engematten 14 
79286 Glottertal, Alemania 
Tel.: +49 (0) 7684 8009 - 0
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