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Cable U/UTP LSZH púrpura 
Cat6 RS Pro sin terminar/sin 
terminar, libre de halógenos y 
bajo nivel de humo (LSZH), 
305m                

Código RS: 557-121             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

 De color púrpura 

 Cable Ethernet de 
cable sólido  

 Cable de red de 
pares trenzados sin 
apantallar (UTP)  

 305 metros de 
longitud  

 Cable de datos 
recubierto de baja 
emisión de humos y 
libre de halógenos  

 Alta velocidad y 
rendimiento de 
transmisión de 
datos 

 Los cables Cat6 son 
compatibles con 
versiones 
anteriores, 
interactúan con 
datos y sistemas 
anteriores 

 Reducción de 
diafonía y niveles de 
ruido 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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La Marca de confianza RS Pro presenta una gama de cables Cat6 sin terminar de alta calidad. Estos 
cables Cat6 mejorados y de alto rendimiento son una solución fantástica para transportar señales en 
sistemas de redes informáticas estructuradas para instalaciones de redes domésticas y 
empresariales. Estos cables Cat 6 son compatibles con versiones anteriores de Cat3 y Cat5/Cat5e .  
 
 
 
 

 

 

 

Tipo de hilo conductor Sólido 

Terminado/Sin terminación Sin terminación 

Tipo de conector Sin terminar/sin terminar 

Tipo de protección U/UTP 

Material de revestimiento exterior Baja emisión de humos y libre de halógenos 

Color de la funda Púrpura 
Material del conductor  24 AWG Bare 

Material del aislante HDPE, FRPE, FEP 

Comportamiento del fuego   Libre de halógenos y bajo nivel de humo (LSZH)      

Aplicación 
Los cables de tipo Cat6 tienen un uso principal de 
aplicación para ambos hogares y redes informáticas 
de oficina 

     

 

 

Capacidad Nf/100ft 17.1 
Atenuación   44db 

Frecuencia  350mhz 

Resistencia del conductor Ohm/1000ft 28.6 
 

 

 

 

 

Descripción del 

Especificaciones 

Especificaciones 
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Longitud 305m     

Diámetro exterior 6mm   

Filamentos de núcleo 1/24 
 

  

 

Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863                                  

Se cumplen los estándares  ANSI/TIA 568-C.2, en 50173, en 50288-3-1, IEC 
61156-5, ISO/IEC 11801 2nd Edition, compatible con 
RoHS 

 

 

 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 
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