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Electro-aimant miniatures usage intensif —
Z.8.57.AA.52 (Tirer)

Course: 7 mm

Effort a ’appel (FM : 100/25/5%): 4/3/3 N

Effort au collage (FM : 100/25/5%) : 10/6/5 N
Puissance consommée (FM : 100/25/5%b) : 12/44/200 W
Masse: 300 g

Indice de protection / Classe thermique: IP 40/ B
Tensions standard: 24Vcc

Tensions possible: 12 ou 220Vcc

Facteur de Marche (FM): Permanent, impulsions (100 /
40/25/15/5 %)

Normes: NF C 93700

Exemple d’applications: Automates, équipements
électriques, machines, application de sécurité.




