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Interruptor de botón pulsador 

de bloqueo bipolar de dos 
vías RS Pro, IP65, 16 (diám.) 

mm, montaje en panel, parada  

Código RS: 745-2442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Estanqueidad con 
índice de protección 
IP65 

• Abertura en panel de 
Ø 16mm 

• Índice de protección 
5A 250Vac (8A 
125Vac) 

• Contactos de plata 

• Resistencia de 
aislamiento >50MΩ 

• fuerza de actuación 
2kgf 

• Vida útil mecánica 
mínima de 100.000 
operaciones 

• Vida útil eléctrica 
mínima de 50.000 
operaciones 

• Rango de 
temperaturas de 
funcionamiento: -25 
a +55 °C. 

CARACTERÍSTICA
S 
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Este interruptor de parada de emergencia (E-Stop) de nuestra propia Marca RS Pro está diseñado 
para encajar en paneles con un diámetro de abertura 16mm estándar del sector con un grosor entre 
0,5 y 5mm. Cada interruptor de parada de emergencia se suministra pre-ensamblado con un bloque 
de contactos 1NO/1NC + 1NO/1NC con terminales universales de 2,8 x 0,5 mm que permiten 
soldadura directa o conectores hembra enchufables. La instalación es rápida y sencilla gracias al 
bloque de contactos extraíble y, una vez completamente montado en el panel, el interruptor de 
parada de emergencia (parada de emergencia) tiene un panel estanco con índice de protección 
IP65. El interruptor de parada de emergencia tiene un cabezal de actuador rojo de 24mm de 
diámetro que sobresale 18mm del panel, con una profundidad detrás del panel de 42,4 mm .   

 

 

 

Funcionamiento del interruptor  Enclavamiento 

Configuración de los contactos Bipolar de dos vías (DPDT) 

Iluminados Sí 

Color del actuador Rojo 

Forma del actuador Redondo 

Leyenda Parada de emergencia 

Aplicaciones 
Equipos de prueba, telecomunicaciones, redes, 
dispositivos portátiles   

    

 

 

Tensión nominal    250V ac 

Tipo terminal Pestaña 

Gama de cables 2 máx. 1 x 1,5 mm 

Gama de cables  2 x 0,75 mm 2 /1 x 1,0 mm 2 Máx    

 

Especificaciones de contacto     

Tensión nominal de contacto ac 250 V 

Resistencia de aislamiento 50Mohm (inicial)  

Tensión no disruptiva de aislamiento 2000VAC 60Hz 1min 

Frecuencia de funcionamiento permitida  
20 operaciones mecánicas/min máx., 10 operaciones 
eléctricas/min máx   

Vida útil eléctrica 50.000 operaciones mín 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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Tipo de montaje Montaje en panel 

Tamaño de abertura del panel 16 (diám.) mm 

Grosor del panel 0,5 a 5,0 mm 

Diámetro de abertura del panel 16mm 

Vida mecánica 100.000 operaciones mín 

Fuerza de actuación 2,0 kgf  

terminal de conexión máx. 2,8 mm x 0,5 mm  

 

 

 

Temperatura de almacenamiento -40 °C a 70 °C.   

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

55°C 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

-25°C  

 

 

 

Índice de protección IP   IP65              

Clase de protección contra descargas 
eléctricas 

IEC 947-5-1   

Grado de contaminación Clase II   

  

 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN61340                              

        

 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 

Categoría de protección 
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