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Guida DIN senza taglio RS 
Pro, 225mm x 35mm x 7,5 mm 

Codice RS: 188-2207   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• Contenitori per 
l'alloggiamento di 
sistemi e 
componenti 
elettronici 

 

• LID incassato al 
centro per il 
montaggio di 
tastiere a membrana 

 

• Buona resistenza 
chimica 

 

• Grado di protezione 
IP67 

 

• Piastre di sostegno 
e staffe di 
montaggio 
disponibili 
separatamente 

 

CARATTERISTICH
E 
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Ecco la guida DIN RS Pro Top Hat, progettata per essere utilizzata per il montaggio di 
un'ampia varietà di apparecchiature elettriche e industriali. La guida TS35 offre un'esclusiva 
disposizione del contenitore di fissaggio che consente tre opzioni di montaggio separate, tra 
cui guide sagomate pronte per l'installazione rapida di circuiti stampati. Inoltre, la guida è 
stata realizzata in acciaio con una buona resistenza chimica e offre un grado di protezione 
IP67, il che significa che è adatta per l'uso anche in ambienti estremi senza compromettere 
la qualità e le prestazioni del prodotto. Questa guida DIN RS Pro offre un attacco sicuro per 
i contenitori ed è abbastanza versatile da essere utilizzata in un'ampia gamma di 
applicazioni. 

 

 

 

Compatibilità Top Hat 
Tipo di guida DIN TS35 

Applicazioni 
Terminal per guida DIN, dispositivi di automazione e 
controllo, alimentatori, robotica, relè a innesto, 
misuratori da pannello, dispositivi i/O. 

 

 

 

Materiali Acciaio 
Lunghezza 225mm 
Larghezza 35mm 
Altezza 7.5mm 

 

 

 

Classe IP IP67 
 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Categoria di protezione 

Specifiche generali 
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