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Projecteur de RS PRO, 50 W, 4 

500 lm, IP65 240 V.  
RS code commande : 145-5885              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Projecteur à LED 
(diode 
électroluminescente
) 
 

• Puissance de 50 W. 
 

• Tension de 240 VIP 
 

• IP65 pour la 
résistance aux 
aérosols et à la 
poussière 
 

• Luminosité de 4 500 
lm 
 

• Mesure 234 mm (L) x 
164 mm (l) x 35 mm 
(P) 
 

• Température de 
couleur de 4 000 K 
 

• Durée de vie de 30 
000 heures 
 

• Boîtier en aluminium 
 

• Angle de faisceau de 
110° 
 

• PIR (capteur 
infrarouge passif) 
non inclus 

CARACTERISTIQU
ES 
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Recherche d'une lumière extérieure mince ? Le projecteur 50 W à LED RS PRO (diode 
électroluminescente) est sans cadre et conçu pour une utilisation à l'extérieur dans l'industrie et 
également à la maison. Vous pouvez l'utiliser dans des zones telles que les garages, les chantiers 
navals de véhicules et les terrasses d'hôtel. 

 

 

 

Type de projecteur Extérieur 
Luminosité 4 500 lm 
Température de couleur 4000K  
PIR inclus Non 
Angle de faisceau 110° 
Matériau du boîtier Aluminium  
Couleur du boîtier  Blanc      

Applications   Entrepôts, parcs de voitures, chemins de accès, zones 
de construction, parcs et jardins, sécurité domestique      

    

 

 

Puissance 50W 

Tension 240V 

Type de lampe LED 

Durée de vie 30000h 

Lampe fournie Oui 
 

 

 

Description du produit  

Caractéristiques générales 

Spécifications électriques 
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Dimensions 234 mm x 164 mm x 35 mm 
Hauteur 234mm 
Largeur 164mm 
Profondeur 35mm 

 

 

 

Plage de température de 
fonctionnement : - -20 à 40 °C.   

Température d'utilisation minimale -20°C 
Température d'utilisation maximale 40 °C      

 

 

 

Indice IP   IP65   
 

 

 

Conformité/certifications EN61340 
    

     

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
 

Catégorie de protection 
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