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CARATTERISTICH
E

| Set di bussole RS PRO da 45
ccanalate o Tork pezzi, attacco quadro da 1/2
poll., 3/8 poll

Punte realizzate in
acciaio S2

Ultra temprati per
impieghi pesanti

Cromo-vanadio per
un'eccellente
resistenza e
resistenza alla
corrosione

Fornito in un
vassoio di
stoccaggio sicuro

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
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La nostra gamma di prodotti € stata testata da ingegneri e offre una qualita paragonabile a quella
dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

RS PRO offre questo set completo di punte esagonali, scanalate e Torx. Questo set &€ composto da
adattatori, punte, bussole e bussole scanalate con il proprio vassoio di stoccaggio | portapunte e le

bussole sono realizzati in acciaio al cromo-vanadio con finitura cromata. Il set pud essere utilizzato

per la maggior parte delle attivita, in particolare per la costruzione o la riparazione di vari oggetti, tra
cui le riparazioni di automobili ed & un kit perfetto per professionisti 0 appassionati del fai da te.

Specifiche generali

Tipo di set Set di bussole e punte
Tipo di trasmissione Tipo quadrato
Numero di pezzi 45

7 pz - punte esagonali standard 30mm (1-1/4") (stelo

esagonale 10mm) misure: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm,

8mm, 10mm e 12mm

7 pz - punte per cacciaviti esagonali profonde 75mm

(3") (stelo esagonale 10mm) misure: 4mm, 5mm, 6mm,

7mm, 8mm, 10mm e 12mm

7 pz - punte Torx standard 30mm (1-1/4") (stelo

esagonale 10mm) misure: t-20, t-25, t-30, t-40, t-45, t-

50 e t-55

7 pz - punte per cacciaviti Torx profonde 75mm (7 pz)

(3") (L0mm Hexagonshank) misure: t-20, t-25, t-30, t-

40, t-45, t-50 e t-55

5 pz - 30mm (5 pz) (1-1/4") punte scanalate standard

(stelo esagonale 10mm) misure: M-5, m-6, M8, m-10 .

M-12

5 pz - 30mm (5 pz) (1-1/4") punte scanalate profonde

(stelo esagonale 10mm) misure: M-5, m-6, m-8, m-10,

m-12

1 pc - 3/8" dr. A 10mm accoppiatore punta esagonale

con anello e foro

1 pc - 1/2" dr. A 10mm accoppiatore punta esagonale

con anello e foro

1 pz - esagono da 1/4" a presa diagnostica da 1/2".
Imposta contenuto Adattatore presa (lunghezza - 72mm)
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4 pc - 1/2" dr. Bussole a impatto (anello di tenuta con
due fori per perno lato inseritore) dimensioni: 17mm
(11/16"), 19mm (3/4"), 21mm (13/16") e 23mm (29/32")
Anello cromato e annerito per sostanze chimiche per
accoppiatori di punte e adattatore per bussole con
finitura in fosfato per bussole a impatto finitura sabbiata
Finitura per punte
Per le punte: Acciaio al cromo molibdeno (S-2) cromo-
vanadio per bussole a impatto acciaio al cromo-vanadio
Materiale per accoppiatori di punte e adattatore per bussole

Applicazioni Manutenzione, costruzione, fai da te, meccanici/garage

Specifiche meccaniche

Dimensioni dell'unita 1/2 in, 3/8 in
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