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Nylon-Sechskantmutter von 
RS Pro, einfach, M2.5 

RS Best.-Nr. 528-132              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Hält Ölen, Fetten 
und Lösungsmitteln 
stand 

 

• Leichte Ausführung 

 

• ability zum 
Selbstlöschen 

 

• Verschleißfest 

 

• Nicht leitfähig 

 

MERKMALE 
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Sechskantmuttern von RS PRO sind eine sechsseitige Mutter zum effizienten und sicheren 
Befestigen von Schrauben und Bolzen. Sie sind das am häufigsten verwendete sechseckige 
Befestigungselement mit Innengewinde, das auf den Schaft eines Bolzens oder einer 
Sechskantschraube aufgeschraubt wird. Diese metrischen Sechskantmuttern sind in einer Vielzahl 
von Größen von M2 bis M12 erhältlich. 
Diese Serie umfasst die folgenden Arten von Sechskantmuttern: 
528-126 – M2 
528-132 – M2,5 
525-701 – M3 
525-717 – M4 
525-723 – M5 
528-148 – M6 
280-482 – M8 
280-509 – M10 
280-515 – M12 

 

 

 

Gewindegröße M2,5 

Werkstoff Nylon 

Typ Voll 

Oberfläche Einfach 

Anwendungen 
Hochspannungsbaugruppen, elektronische 
Anwendungen 

    

     

 

Breite 5mm 

       

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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