More than ['sensors = automation

JUMO Quantrol

Slimme regelaar met high performance

ntzijdige toetsen of via setup
en USB-interface (USB-powered)
+4 441

standaard interface RS485 (Modbus RTU)

cULus-toegelaten

Typ 702030
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Afmetingen
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LC 200, type 702032

Korte informatie

In de automatiseringstechniek worden hoofdzakelijk
regelaars ingezet, die voor de echte toepassing ,over-
engineered” zijn. De compacte instrumenten uit de
nieuwe JUMO Quantrol-regelaarserie zijn in zulke
gevallen precies de juiste keuze, met betrouwbare
basisfuncties en eenvoudige bediening.

Afmetingen

Regelaar typen

Ingangen

Uitgangen

Voedingsspanning

Interfaces

Toelating

Geintegreerde
functies

Toepassing

www.jumo.net

Technische gegevens

JUMO Quantrol, type 702030

LC 100:
48 mm x 48 mm x 95 mm

LC 300:
96mm x 26 mm x 80 mm

LC 200:
48mm x 96 mm x 80 mm

tweepunts, driepunts en
continue regelaar

1 te configureren analoge-
ingang voor
thermo-elementen,
weerstandsthermometers
en eenheidssignalen; 1
binaire ingang

1 relaisuitgang standaard,
optioneel uit te breiden tot
max. 5 uitgangen

naar keuze
AC 110... 240V
AC/DC 20...30V

RS485 (Modbus RTU], setup-
interface (USB-powered)

cULus

Timer, Ramp,
verwarmingscurve

Machine- en
installatiebouw,
verpakkingsinstallaties, lab
techniek, tempereer-

en droogprocessen,
branderovens, proef- en
testkamers
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