Ventilateurs de bureau et portables

CARACTERISTIQU
ES

Ventilateur
Mancooler 300 mm

Boitier en alliage
d'aluminium moulé

Protection de fil
pour plus de
Sécurité

Portables.

avoir a payer un prix élevé.

Sol RS PRO, Ventilateur pour
utilisation intensive 3900m3/h
300 mm de diametre de lame 1
vitesse 220 — 240 V avec
fiche male : type G -
britannique 3 broches

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et
fournit une qualité comparable aux plus grandes margques sans

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 1De 33



Ventilateurs de bureau et portables

Description du produit

Ventilateur monté sur roue de RS PRO congu pour le refroidissement et la circulation d'air dans les
applications commerciales, industrielles, de vente au détail ou de loisirs. Un refroidisseur d'air est un
type de ventilateur axial pour utilisation intensive extrémement puissant et qui émet des flux d'air sur
une plus longue distance. Ce ventilateur peut fonctionner sur le sol comme une unité autonome et les

roues le rendent portable et facile & déplacer.

Ce ventilateur de refroidissement manuel est disponible avec une fiche britannique ou européenne.

810-1148 - Fiche britannique

810-1145 - Fiche européenne

Caractéristiques

Type de ventilateur
Débit d'air

Lame de Span
Nombre de vitesses
Matériau

Finition

Support ajustable
Base antidérapante

Applications

Spécifications

Sol

3900ms/h

300mm

1

Boitier en alliage d'aluminium moulé
Revétement poudré rouge

Non

Non

Industriel, Planchers d'usine, Storages a froid, usines
de traitement du caoutchouc, Distribution, Loisirs

Source d'alimentation
Tension d'alimentation
Type de prise
Consommation électrique
Vitesse

Niveau de bruit

Cordon d'alimentation VDE

Alimentation secteur
220V-240V

Type G - 3 broches britanniques
550W

2800rpm /3300rpm

89dB

Oui
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Ventilateurs de bureau et portables R

Spécifications mécaniques

Capacité de volume 65/ 77 M3/min
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