
ECOSTAR & ECOSTAR WITH PIR

ECOSTAR

Part No.

CAT/PAD No.

NSECOSTAR10

NSECOSTAR30

NSECOSTAR50

NSECOSTAR100

Coming Soon

1000 bis 10,000 Lumen

High-Power-LED Epistar

Bottom-beständigem Aluminium

Einstellbare Unterstützung

Arbeiten auf Strom aus 110 - 240 V

Geringe Wärmeentwicklung

Kompaktes Design - geringere Größe fluoreszierenden Köpfe

Rang IP65

ECOSTAR WITH PIR
Entworfen mit PIR-Bewegungsmelder ist die ideale 
Sicherheitslösung EcoStar Licht. Es nutzt nur 10% der Energie 
für die entsprechende Halogen benötigt, die Umstellung auf 
LED-System ermöglicht einen Return on Investment in nur sechs 
Monaten. Die LEDs haben eine Lebensdauer von 50,000 Stunden 
und erfordern keine Wartung oder Austausch.
Der PIR-Sensor hat eine Reichweite von 12 m in einem Winkel 
von 180 ° mit variabler Einsteller für die Dauer der Beleuchtung 
und Empfindlichkeit. Der verstellbare Ständer ermöglicht 
mehrere leichte Positionierung.

ECOSTAR WITH PIR

10 W PIR

Gewicht (kg)

Box Gewicht (kg)

Produkt-Größe 

(mm)

Box Größe (mm)

Teil N °.

CAT / PAD NO.

30 W PIR

Gewicht (kg)

Box Gewicht (kg)

Produkt-Größe 

(mm)

Box Größe (mm)

Teil N °.

CAT / PAD NO.

50 W PIR

Gewicht (kg)

Box Gewicht (kg)

Produkt-Größe 

(mm)

Box Größe (mm)

Teil N °.

CAT / PAD NO.

0.85

0.89

L115 x W85 x H85

L175 x W121 x H104

NSECOSTAR10PIR

Coming Soon

2.46

2.6

L225 x W185 x H125

L243 x W230 x H137

NSECOSTAR30PIR

Coming Soon

3.3

3.5

L290 x W240 x H160

L292 x W282 x H147

NSECOSTAR50PIR

Coming Soon

1000 - 5000 Lumen

PIR-Bewegungsmelder

Reichweite bis zu 12m

High-Power-LED Epistar

Bottom-beständigem Aluminium

Einstellbare Unterstützung

ECOSTAR
Hergestellt in einem robusten Aluminiumgehäuse sind sie IP65 
(wasserdicht und Rost) und mit einer Garantie von 2 Jahren. 
Ausgestattet mit einem universellen Vorschaltgerät, können 
sie sich auf eine Stromversorgung zwischen 110V und 240V 
betrieben werden. Der Einsatz von LEDs benötigen keine Ersatz 
der Glühlampe und LEDs liefern Lichtleistung 500% höher im 
Vergleich zu Glühlampen.

IP65LUMENS

IP65

Available in
10W, 30W, 50W

Available in 

110v or 240v

1000 -
10000

LUMENS

1000 -
5000
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