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V20W-0101000
V200 Work Station Extended

CAMÉRAS DE SÉCURITÉ
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V20W-0101000 | V200 Work Station Extended
CAMÉRAS DE SÉCURITÉ

Informations de commande

Type Référence

V20W-0101000 1042027

Un kit de résolution doit être commandé séparément !

Autres modèles d'appareil et accessoires  www.sick.com/V200_Work_Station_Extended

 

Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Résolution 20 mm, 24 mm, 30 mm 1)

Portée du champ de protection

Résolution 20 mm 1,41 m

Résolution 24 mm 1,7 m

Résolution 30 mm 2,12 m

Étendue de champ de protection

Résolution 20 mm 1 m x 1 m

Résolution 24 mm 1,2 m x 1,2 m

Résolution 30 mm 1,5 m x 1,5 m

Rapport largeur / hauteur du champ de pro-
tection

1:1 à 2:1

Temps de réponse 20 ms

1) Selon le kit de résolution.

Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité

Type Type 2 (CEI 61496)

Niveau d'intégrité de la sécurité SIL1 (CEI 61508)
Limite d'exigence SIL 1 (EN 62061)

Catégorie Catégorie 2 (EN ISO 13849)

Fréquence de test (test interne) 50 /s (EN ISO 13849)

Taux maximal de demandes ≤ 30 min⁻¹ (EN ISO 13849) 1)

Niveau de performance PL c (EN ISO 13849)

PFHD (probabilité moyenne d'une dé-
faillance dangereuse par heure)

5,6 x 10-9 (EN ISO 13849)

TM (durée d'utilisation) 20 années (EN ISO 13849)

Etat sécurisé en cas de défaut Au moins une OSSD est à l'état INACTIF.

1) Entre deux demandes de réaction en sécurité de l'appareil, au moins 100 tests internes ou externes doivent être exécutés.
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V20W-0101000 | V200 Work Station Extended
CAMÉRAS DE SÉCURITÉ

Fonctions
Fonctions État à la livraison

Fonction de réarmement ✔ Désactivé

Contrôle des contacteurs commandés
(EDM)

✔ Désactivé

En cascade ✔

Apprentissage / sync ✔

Interfaces
Mode de raccordement Connecteur mâle M12, 8 pôles

Longueur de câble autorisée ≤ 7,5 m

Affichage d'état LEDs

Affichage de diagnostic LEDs

Bus de terrain, réseau industriel

Intégration via le système de commande de sé-
curité Flexi Soft

CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 1)

1) Pour en savoir plus sur Flexi Soft -> www.sick.com/Flexi_Soft.

Caractéristiques électriques
Classe de protection III (EN 50178)

Tension d'alimentation UV 24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)

Consommation ≤ 165 mA 1)

≤ 690 mA 2)

Sorties de sécurité (OSSD)

Type de sortie 2 PNP à semi-conducteurs, protégé contre les courts-circuits, surveillance des courts-circuits
transversaux

Tension de commutation signal HIGH UV – 2,7 VCC ... UV

Tension de commutation LOW ≤ 3,5 V DC

Courant de commutation 6 mA ... 250 mA

1) Pour 24 V CC sans charge de sortie.
2) Avec charge de sortie maximale.

Caractéristiques mécaniques
Dimensions (l x H x P) 93,9 mm x 50 mm x 93,9 mm

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression

Poids 355 g

Caractéristiques ambiantes
Indice de protection IP54 (EN 60529)

Température de service 0 °C ... +50 °C

Température de stockage –25 °C ... +70 °C

Humidité de l'air 15 % ... 95 %, sans condensation

Immunité aux vibrations 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)

Immunité aux chocs 10 g, 16 ms (EN 60068-2-27)

Autres informations
Longueur d'onde 850 nm
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V20W-0101000 | V200 Work Station Extended
CAMÉRAS DE SÉCURITÉ

Classifications

ECl@ss 5.0 27272790

ECl@ss 5.1.4 27272790

ECl@ss 6.0 27272790

ECl@ss 6.2 27272790

ECl@ss 7.0 27272790

ECl@ss 8.0 27272790

ECl@ss 8.1 27272790

ECl@ss 9.0 27272790

ETIM 5.0 EC001511

ETIM 6.0 EC001511

UNSPSC 16.0901 39121528
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V20W-0101000 | V200 Work Station Extended
CAMÉRAS DE SÉCURITÉ

Exemple de câblage
Système de caméra sécurisé sur relais de sécurité UE10-3OS

E113357/00/2014-03-06
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Système de caméra sécurisé sur un système de commande de sécurité Flexi Classic
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V20W-0101000 | V200 Work Station Extended
CAMÉRAS DE SÉCURITÉ

Accessoires recommandés
Autres modèles d'appareil et accessoires  www.sick.com/V200_Work_Station_Extended

Description succincte Type Référence

Systèmes de serrage et d'alignement

Kit de fixation pour montage du capteur sur cadre profilé Kit de fixation 2045375

Connecteurs et câbles

Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit
Tête B: câble
Câble: utilisable avec chaîne porte-câble, PUR, sans halogène, blindé, 5 m

DOL-127SG05ME25KM0 2076541

Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit
Tête B: câble
Câble: utilisable avec chaîne porte-câble, PUR, sans halogène, blindé, 2,5 m

DOL-127SG2M5E25KM0 2076540

Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit
Tête B: câble
Câble: utilisable avec chaîne porte-câble, PUR, sans halogène, blindé, 7,5 m

DOL-127SG7M5E25KM0 2076542

Tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé
Tête B: câble
Câble: utilisable avec chaîne porte-câble, PUR, sans halogène, blindé, 5 m

DOL-127SW05ME25KM0 2076548

Jeux et kits

Kit de résolution pour résolution de 20 mm et étendue de champ de protection de
0,4 x 0,4 m jusqu'à 1,0 m x 1,0 m

Kit de résolution 20 mm 2051336

Kit de résolution pour résolution de 24 mm et étendue de champ de protection de
0,4 x 0,4 m jusqu'à 1,2 m x 1,2 m

Kit de résolution 24 mm 2051338

Kit de résolution pour résolution de 30 mm et étendue de champ de protection de
0,6 x 0,6 m jusqu'à 1,5 m x 1,5 m

Kit de résolution 30 mm 2051339

Outils de programmation et de configuration

Stylet d'apprentissage pour système de caméra de sécurité Tige d'apprentissage 4052939
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

SICK en bref
SICK est l’un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les 
applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont 
vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les 
accidents et la prévention des dommages environnementaux. 

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos 
exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement 
à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en 
Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de 
notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accom-
pagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité. 

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

Dans le monde entier, près de chez vous :
Interlocuteurs et autres sites sur - www.sick.com


