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RS Pro 流量计， 0.05 → 10 
L/min 

RS 库存号： 508-2704             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 低成本蓝宝石轴承  
 

• 主体和盖由耐用的

PVDF 制成 
 

• 模铸磁铁 
 

• 氟橡胶 O 型密封圈 
 

• 霍尔效应传感器  
 

• 重复性为 0.1%  
 

• 最低 -25°C 至最高
125°C  
 

• 随附 2 米防油屏蔽电

缆 

特点 
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微型涡轮流量计旨在提供高性能和具有竞争力的价格。该仪表配备完全非金属浸湿部件，是侵蚀性化

学制品计量的理想选择。该标准入口管装有倒钩，可容纳 8mm 软管。轴承由蓝宝石制成，具有长寿

命和可靠性，阀体标准模制为 PVDF，O 形密封圈通常为 Viton®。  

 

 

 

设备类型      流动涡轮  
最大流速 0.05 10L/min 

材料  主体和盖– PVDF ， ‘O ’形密封圈 - 氟橡胶® ，磁铁 - 整
体浇铸，轴承–蓝宝石 

重复性 0.1% 
显示屏 电子显示屏 
适合与一起使用  油和水 

应用   饮料分装实验室测试，冷却设备，有源流量警报，半导体

工厂 
  

 

 

电源电压 4.5V 至 24V 直流 
额定电流  8mA 
输出 NPN/PNP 脉冲流 
电气连接 电缆 
控制输出   脉冲  

 

     

 

管道直径范围     8mm 

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 

电气规格 



 流量传感器和指示器  

第页 3的 3.3 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

 

 

建筑标准材料 
主体和盖 pvdf 

‘o ’形密封圈 氟橡胶  
磁铁  整体浇铸 
轴承        蓝宝石 

 

 

 

最低工作温度 -25°C  
最高工作温度   125°c 

 

  

  

操作环境规格 


