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RS PRO, M8, contratuerca 
de encastre de nylon de 
acero chapado en zinc       

RS Código RS: 122-4373             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Tuerca autoblocante 
M8 
 

• Encastre de nylon 
con junta de 360° 
para evitar fugas de 
gas y líquido 
 

• Resistente al agua, 
disolvente, aceite y 
otros ácidos 
orgánicos 
 

• Chapado en zinc 
para garantizar la 
resistencia a la 
corrosión 
 

• Fabricado de acero 
dulce de grado 8,8 
 

• Conforme a DIN 985 
para aplicaciones de 
alta resistencia de 
hasta 800 N/mm² 

• Utilizado por 
constructores, 
entusiastas del 
bricolaje, 
ensambladores y 
techos  

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Una alternativa rentable a las fijaciones Aerotight®, esta tuerca autoblocante RS PRO tiene un 
encastre de nylon que se comprime cuando se inserta el perno de acoplamiento, lo que proporciona 
buena resistencia a vibraciones y par. El encastre de nylon puede resistir temperaturas de hasta 
+250°C y proporciona un sellado de 360° para ayudar a evitar fugas de gas y líquido, lo que convierte 
a la tuerca de bloqueo en especialmente adecuada para usar en intercambiadores de calor. 
 
La fijación M8 está fabricada de acero dulce de grado 8,8 y cumple con las normas DIN 985 de la 
ASTM (American Society for Testing and Materials), lo que significa que puede resistir tensiones de 
hasta 800 N/mm² y es adecuada para entornos mecánicos, ferroviarios e industriales generales. El 
chapado en zinc en la contratuerca garantiza una buena resistencia a la corrosión y al óxido.  

 

 

 

Tamaño de rosca M8 

Tipo Encastre de nylon 

Material Acero 

Acabado Galvanizado 

Grado 8,8 

Aplicaciones 
Entornos mecánicos, ferroviarios e industriales 
generales 

    

     

 

Especificación DIN 985 

Grosor 7,64 mm a 8mm 

Paso de rosca 1,25 

Anchura entre esquinas 14,38mm 

Anchura entre pisos 12,73 mm a 13mm 

Altura de corte 5,5mm 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones DIN 985 

       

Descripción de producto 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones generales 
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