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Interruttore a pulsante LED 
blu bistabile a doppia corsa 

(SPDT) unipolare RS Pro, 
IP65, IP67, 22 mm (diam.), 
montaggio a pannello, 12V  

Codice RS: 811-8483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• Vita operativa di 
50.000 cicli 

• Forza di 
azionamento di 4N 
max 

• Struttura in acciaio 
inox 

• Lega di rame, 
contatto placcato 
argento 

• terminal in ottone 
placcato argento 

• Protezione del 
pannello frontale 
conforme a IP67 

CARATTERISTICH
E 
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Questo interruttore a pulsante antivandalo di alta qualità del nostro marchio RS PRO è stato 
progettato per resistere all'attacco fisico ed è adatto per qualsiasi applicazione che richiede resistenza 
sopra il pannello alla penetrazione di acqua e polvere, quali chioschi pubblici, pannelli esterni o quadri 
strumenti aperti.  

 

 

 

Funzionamento dell'interruttore  Blocco 

Configurazione contatto SPDT (Single Pole Double Throw, singolo polo singolo 
contatto) 

Illuminato Sì 
Colore LED Blu 
Colore attuatore Argento 
Forma dell'attuatore Piatta 
La confezione contiene 1 interruttore anti-vandalo, 1 dado esagonale, 1 o-ring   

Applicazioni Apparecchiature di test, telecomunicazioni, reti, 
dispositivi portatili   

    

Caratteristiche del materiale      
Base  PBT         
Boccola B12 : acciaio senza macchie verniciato lucido 
Stantuffo  POM  
Molla Filo di acciaio 
Contatto Lega di rame, placcata in argento  
Terminali  Ottone, placcato argento  
Hardware  Dado (ottone, nichelato)       

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche generali 
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Tensione nominale    12V 

Tipo di terminal Connessione rapida 

Tipo di attuatore       Piatta 
Saldatura Massima temperatura di saldatura @ 260Celsius gradi, 

tempo di immersione 5+/-1sec, frequenza di 
Processo di saldatura @ 2 volte max 

 

Specifiche dei contatti     
Tensione nominale CA del contatto 250V 
Corrente nominale del contatto 5 A @ 250 V c.a. 
Resistenza di isolamento 1000m-ohm min 
Rigidità dielettrica 2000 V c.a. rms    
Durata elettrica 50.000 cicli di apertura e chiusura a pieno carico 

 

 

 

Tipo di montaggio Montaggio a pannello 
Dimensione foratura pannello 22 mm (diam.) 
Diametro di foratura del pannello 22mm 
Vita meccanica Senza carico, 50.000 cicli min 
Forza di azionamento 4N max 
Coppia 5~14nm max. Applicato al dado 

 

 

 

Temperatura di esercizio massima 55°C. 
Temperatura di esercizio minima -20°C  

Prova a freddo  Conservato a una temperatura di –20 (+/-3)gradi 
Celsius per 48 ore, 

Test a caldo 
Conservato a una temperatura di +55(+/-3)gradi Celsius 
per 48 ore, non deve comportare alcuna modifica 
prestazioni elettriche dell'interruttore 

Test umidità  
Conservato a temperatura di 40 (+/-3)gradi Celsius con 
umidità relativa 90%~95% per 48 ore, 
non deve comportare alcuna modifica delle prestazioni 
elettriche dell'interruttore   

 

Specifiche meccaniche 

Specifiche elettriche 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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Classe IP   IP65, IP67 
  

 

 

Conformità/certificazioni RoHS 
        

 

 

 

Omologazioni 

Categoria di protezione 
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