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Photo-electric sensor with built-in buzzer (Range: 19.7 ft)
Détecteur photo-électrique à avertisseur sonore intégré (Portée : 6 m)
Reflexions-Lichtschranke (Schaltabstand: 6 m)

Mounting / Montage / Montage

Relay contacts operation
Fonctionnement des contacts du relais
Funktion des Relais

mm
in

Signals a presence / Signale une présence
Ausgangssignal bei Erfassung

Alignment / Alignement / Justierung

Dimensions / Encombrements / Abmessungen

Wiring diagram / Schéma de câblage / Anschußplan

Operating temperature / 
Température de fonctionnement /
Betriebs-Temperatur : 0...+50 °C / 32...122°F

Degree of protection / Degré de protection / Schutzart: IP401

Usage precautions / Précautions d'emploi
Schutzmaßnahmen

3  389110  513585

art. 051358
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Power Supply
Alimentation
Versorgungssp.

Use
Utilisation
Benutzung 
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Delay
Temporisation
Zeitverzögerung

100 VA max.

2 A max.

Delay
Temporisation
Zeitverzögerung

0,3 s < T < 3 s
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6 m max

19.7 ft max
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Dring

24... 48 V
or / ou / oder

24... 240 V

30 V / 2 A max.

250 V / 100 VA max.
or / ou / oder

Power supply / Alimentation / Spannungsversorgung Use / Utilisation / Verbraucherspannung
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