FRO

. . DEUTSCH
Bedienungsanleitung
Lagernummer: 1885159
72 X 72 DIN GroRe
Analog-Set, ON / OFF Oder zeitanteiling
Digital & Analog Warmepriifgerate

-4-stellige Anzeige - ON/OFF Steuerung mit DIP-Schalter einstellbare
-PT 100 Eingang mit 2 oder 3 Drahten Hysteresewerte
(Bei der Bestellung angeben) - Zeitanteilige Steuerung mit DIP-Schalter fur
- ON/OFF oder zeitanteiliger Betrieb einstellbare Priifperiode




FRO

DEUTSCH

Spezifikationen

Eingange
Temperaturwiderstand(RTD): Mit 2 oder 3 Drahter Pt100 (IEC 751) (ITS90)

Ausgange

Steuerungsausgang: Relais(5A@250V~. (Ohmsche Last) SSR Treiberausgabe (Maximal 50mA,@18V-=—)

Umweltbewertung und physikalische Spezifikation

Betriebstemperatur: 0...50°C
Feuchtigkeit: 0-90%RH (ohne Kondensation)
Schutzklasse: Frontseite IP65, Riickseite IP20

Versorgungsspannung
230V ~~ (%15 ) 50/60 Hz - 4VA

MaRe
72x72mm

Elektrische Verdrahtungen

~

Temperaturmesseingang ﬂ ONET I I+
SSR-Treiberausgabe
Pt-100 Relaisausgang 10mA@17Vdc
7TA@250Vac (maximal)
Prozess- oder Ausgabe verarbeiten
Alarmausgang
72 X 72 mm
Versorgungsspannung
230 Vac

P




