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Ficha de datos del producto 
Código RS: 155-8899 

Minianemómetro 

 

Español 



Especificaciones 
 

Velocidad de aire Rango Resolución Precisión 

m/s 1,10 – 25,00 m/s 0,01 m/s ±(3 % + 0,30 m/s) 

km/h 4,0 – 90,0 km/h 0,1 km/h ±(3 % + 1,0 km/h) 

ft/min 220 – 4.920 ft/min 1 ft/min ±(3 % + 40 ft/min) 

MPH 2,5 – 56,0 MPH 0,1 MPH ±(3 % + 0,4 MPH) 

nudos 2,2 – 48,0 nudos 0,1 nudos ±(3 % + 0,4 nudos) 

Temperatura del 
aire 

–10 – 60 
o
C (14~140 

o
F) 0,1 

o
C/

o
F 2,0 

o
C (4,0 

o
F) 

 
 

Pantalla LCD de 2 líneas y 4 dígitos 

Actualización de pantalla 2 veces/s 

Sensores Sensor de velocidad del aire; termistor de precisión tipo 
NTC 

Desconexión automática Desconexión automática tras 10 minutos sin funcionar para 

conservar la duración de la batería 

Temperatura de 
funcionamiento 

0 a 50 oC (32 a 122 oF) 

Temperatura de 
almacenamiento 

–10 a 60 oC (14 a 140 oF) 

Humedad de 
funcionamiento 

<80 % de humedad relativa 

Humedad de 
almacenamiento 

<80 % de humedad relativa 

Altitud de funcionamiento 2.000 metros 7.000 ft máximo 

Batería Una batería de 9 V 

 
Indicación de batería baja 

La señal de batería baja “   ” parpadea cuando la tensión 
de la batería cae por debajo de 
7,2 V; la luz de fondo y la señal de batería baja “   ” 
parpadean dos veces cuando la tensión de la batería 
desciende por debajo de 6,5 V y, a continuación, se apaga 
automáticamente. 

Peso 172 g 

Dimensiones 21,3 × 54 × 36 mm 



Tabla de conversión de unidades de medida 
 

 m/s ft/min nudos km/h MPH 
1 m/s 1 196,87 1,944 3,6 2,24 
1 ft/min 0,00508 1 0,00987 0,01829 0,01138 
1 nudo 0,5144 101,27 1 1,8519 1,1523 
1 km/h 0,2778 54,69 0,54 1 0,6222 
1 MPH 0,4464 87,89 0,8679 1,6071 1 
oF = oC x 9/5+32 

 


