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Mechanische Eigenschaften Elektrische Eigenschaften
Gehduse: Thermoplast, glasfaserverstdarkt (UL94-VO) |Bemessungsisolationsspannung: U,=250V AC
Deckel: Thermoplast, glasfaserverstdarkt (ULS4-VO) | Konv. thermischer Strom: |,=10A AC

Betdtigung: separater Betdtiger (Metall)

-30°C bis +80°C
Offner (Zb)

Umgebungstemperatur:
Kontaktart: 1 Schlieper, 1

Mech. Lebensdauer: 1x10°8 Schaltspiele
Schalthgufigkeit: max. 30/min
Befestigung: Schalter 2xM4; Betdtiger 2xM4
Anschlupart: 4 Schraubanschlisse M3.5
Leiterquerschnitte: Eindrdhtig 0.5-1.5mm?;

Litze mit Aderendhilse 0.5-1.5mm?
Kabeleinfihrung: 1 x M20x1.5
Gewicht: 0,13 kg
Einbaulage: beliebig
Schutzart (IP-Code): IP65 nach EN 60529, DIN VDE 0470 T1

Vorgesehene Schutzart (IP-Code) gilt nur bei
geschlossenem Deckel und Verwendung einer
mindestens gleichwertigen Kabelverschraubung.

ca.

Gebrauchskategorie: AC 15 A300 U./Il, 240V/3A

KurzschluRfestigkeit: Schmelzsicherung 10A gL/gG,
IEC/EN 60947-5-1, Anhang K
10A 300V AC A300

CSA: (same polarity)

Zulassungen
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Vorschriften

VDE 0660 T100, EN 60947-1
VDE 0660 T200, EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
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Sonderheiten/Bemerkungen

e Nach Hervorziehen der Spange (1) IGRt sich die Betdtiqungs-
einrichtung um jeweils 90° schwenken (2), so daB 8 Anfahr-
richtungen méglich sind; zur Drehsicherung des Kopfes und
Montage Spange andrucken (3).

*Bei Radiusbetatigung kann sich die mechanische Lebensdauer
verringern.
* Mindestradien gelten fir Drehpunkt auf Hohe Gehouseoberkante (So).

e Nicht bendtigter Haubenschlitz kann durch Rasteinsatz verschlossen
werden.

e Schalter darf nicht als Anschlaog verwendet werden.

Diese Kopie wird bei

technischen Anderungen nicht berichtigt oder zurickgezogen




