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Tubo flessibile in PVC, PET 

RS Pro, trasparente, diametro 
esterno 12mm, 25m 

LongReinforced, raggio di 
curvatura 40mm, 

Codice RS: 368-0182            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di 
prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri 
e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza 
pagare un prezzo eccezionale. 

• Chiarezza del vetro 
per un'eccellente 
visibilità 

 

• Eccellente 
resistenza 
all'abrasione 

 

• Adatto per alimenti, 
acqua, prodotti 
chimici, gas, 
carburante e oli 

 

•  Conformità CE per 
applicazioni a 
contatto con gli 
alimenti 

 

• Estremamente 
resistenti a un'ampia 
gamma di acidi e 
alcali 

 

• Fibre di poliestere 
ad alta resistenza, 
appositamente 
selezionate, 
utilizzate in modo 
ottimale angolo 
treccia 

 

CARATTERISTICH
E 
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Un tubo economico per impieghi leggeri, ideale per l'uso polivalente ed è particolarmente popolare 
per le apparecchiature industriali per compagnie aeree. Può anche essere utilizzato in applicazioni di 
contatto con gli alimenti. Fabbricato in PVC trasparente, a bassa tossicità e rinforzato con fibre di 
poliestere ad alta resistenza alla trazione.  

 

 

 

Materiali PET, PVC 
Colore Trasparente 
Rinforzato Sì 

Applicazione 

Aria compressa, alimenti, acqua, applicazioni di 
compagnie aeree in officina, molto diffuse per 
applicazioni farmaceutiche/scientifiche per il 
trasferimento di prodotti chimici, per il trasferimento di 
sostanze alimentari e liquidi 

   

 

Interno  

Diametro interno 8mm 
Diametro esterno 12mm 
Lunghezza 25m 
Raggio di curvatura 40mm 
Fattore di sicurezza 3:1 

 

 

 

Temperatura di esercizio minima  -15°C 
Temperatura di esercizio massima +60°C 
Pressione di esercizio massima 10 bar 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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Pressione di rottura massima 30bar 
  

 

 

 

Conformità/certificazioni Conformità RoHS / BS EN ISO 6224  
 

 

 

 

Omologazioni 


	Tubo flessibile in PVC, PET RS Pro, trasparente, diametro esterno 12mm, 25m LongReinforced, raggio di curvatura 40mm,

