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Mmax = 40 Nm
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Bosch Rexroth AG, 3842 540 391 (2017-08)

Schwenkbefestigung 180° P1 /P2 ESD Nr. FS
8/8 (& 3842538275 FSi
8/ 10 2xFS3
2xFS4
2xFS5
10/8 (& 3842538276 FS2
10/ 10 2xFS3
2xFS4
2xFS5
Material: Schwenkbefestigung: Stahl; verzinkt
Klemmhebel: Zinkdruckguss; schwarz
kunststoffbeschichtet
Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial (FS), Klemmhebel mit

Scheibe und einschwenkbarem Nutenstein mit

Feder



