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KOMPAKTES HOCHLEISTUNGS-HEIZGEBLASE
CR 030 |asow

> Kompakte Bauform > Integrierter Thermostat oder

> Schutzisoliert Hygrostat

Hochleistungs-Heizgebldse zur gleichmdRigen Temperierung von Schranken und Gehdusen mit elektrischen/
elektronischen Einbauten. Durch den Einsatz des Heizgebldses werden Kondensat- oder Frostbildung und damit
Funktionsstérungen vermieden. Das Kunststoffgehduse schiitzt vor Beriihrung elektrischer sowie heier Einbau-
teile. Das Heizgebldse ist mit integriertem Thermostat oder fest eingestelltem Hygrostat lieferbar. Der CR 030 ist
fir die Befestigung am Gehduseboden vorgesehen. Fiir die Wandbefestigung eignet sich das Heizgebldse CR 130.
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TECHNISCHE DATEN

N N Heizelement Hochleistungsheizpatrone
g Temperaturwéchter Uberhitzungsschutz bei Liifterausfall mit automatischer
i | Riickschaltung, zusatzlicher Schutz durch irreversible Sicherung
@ @ Heizkarper Aluminiumprofil
Axialliifter, kugelgelagert Luftleistung 160 m?/h, freiblasend
Lebensdauer 50.000 h bei +25 °C (+77 °F)
Anschluss 2-polig max. 2,5 mm? mit Zugentlastung,
Klemmschraube Anzugsmoment 0,8 Nm max.
g 2 Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz
B Befestigung Schraubbefestigung (M5)
Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben)
HEGGE Abmessungen 168 x 145 x 100 mm
Gewicht a. 14 ke
Einsatz-'/Lagertemperatur -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit max. 90 % rF (nicht kondensierend)
Schutzart/Schutzklasse IP20 / Il (schutzisoliert)
Hinweis andere Heizleistungen ab 200 W auf Anfrage

! Einsatztemperatur der Heizung mit integriertem Hygrostat: 0 bis +60 °C (+32 bis +140 °F).
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m Ausfiihrung Betriebsspannung Empf. Vorsicherung T (triige) Einstellbereich? Approbationen

03051.0-00 Heizgebldse mit Thermostat AC230V,50/60 Hz 950 W 63A 0 bis +60 °C VDE UL File No. E234324 EAC
03051.0-02 Heizgebldse mit Hygrostat AC230V,50/60 Hz 950 W 63A 65 % F fest eingestellt VDE UL File No. E234324 EAC
03059.9-00 Heizgebldse mit Thermostat AC120V,50/60 Hz 950 W 10,0A +32 bis +140 °F o UL File No. E234324 EAC

2 Schalttemperaturdifferenz 7 K (+4 K Toleranz)
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