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Especificaciones Material 
Hojas: cromo-molibdeno-vanadio 
Mango: acetato de celulosa 

 
Acabado 
Vaso: cromado 

 
Dureza 
Tratamiento térmico para alcanzar una dureza de 38-54 HRC 

 
Contenido 
17 vasos cortos con acoplamiento de 1/2 pulg. (12 puntas) 

Tamaño: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm 
8 vasos profundos con acoplamiento de 1/2 pulg. (6 puntas) 

Tamaño: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm 
1 llave de carraca de liberación rápida con acoplamiento de 1/2 pulg. y mango ergonómico 2 barras de 
extensión de 5 y 10 pulg. con acoplamiento de 1/2 pulg. 
2 vasos para bujías con acoplamiento de 1/2 pulg.: 5/8 pulg. (16 mm) y 13/16 pulg. (21 mm) 1junta universal 
con acoplamiento de 1/2 pulg. 
1 adaptador con barra en T y acoplamiento de 1/2 pulg. 

 
 
 
 

 
Los productos con aprobación profesional RS ofrecen piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama ha sido verificada por ingenieros como una gama que proporciona una calidad comparable 
a la de las principales marcas sin necesidad de pagar un alto precio. 
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