=1 Blickle
GTH 252/30K

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit
Guss-Radkarper

EAN 4047526266691 ,\
ID 266692 Made in

Zolltarifnummer 87169090 Germany

Laufbelag:

hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Harte 92 Shore A
geringer Rollwiderstand

sehr abriebfest

hohe Schnitt- und WeiterreiBfestigkeit

Farbe gelb, spurlos, kontaktverfarbungsfrei

sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkdrper

Radkarper:
 robuster Grauguss
e mit Schmiernippel
e lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften: __/J]) Blickle
 hohe chemische Bestandigkeit gegen viele aggressive Medien ~#J Exirathane®
» Temperaturbestindigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte

Tragfahigkeit bei tiber +40 °C

Technische Daten: 239.91 éﬁ. D 9 Shore A
pad-0 0) © [250mm Rollwiderstand

Radbreite L. 80 mm . . . . I:‘ sehr qut
Tragféhigkeit bei 4 km/h 8 2.200kg o

Tragféhigkeit bei 6 km/h 8 1.760 kg ﬁsc.hlels.re;suﬁ hervorragend
Tragféhigkeit bei 10 km/h 8 1.100 kg Bodenschonung/Fahrgeriusch
Tragféhigkeit (statisch) 8 5.500 kg . . . D D qut
Lagerart @®© Kugellager

Achsloch-0 (d) 30 mm

Nabenlénge (T1) 0 90 mm A
Temperaturbesténdigkeit min -20 °C

Temperaturbesténdigkeit max 70 °C

Belagsharte 92 Shore A ) [

Stiickgewicht @ 10,7 kg

Spurlos v ‘
Kontaktverfarbungsfrei v | .

Antistatisch @ X ‘l"“ ﬁ :

ESD X

Elektrisch ableitend ® X

Korrosionsbesténdig X

Hitzebestandig E X

Laufbelag hydrolysebestandig X

Autoklaventauglich X
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