Les marqueurs TRSA* sont des manchons
thermorétractables coupés et imprimes,
développés pour identifier de fagon perma-
nente les fils, cables, conduits, canalisations
d’'un diameétre extérieur de 0,5 a 10,5 mm.
Fabriqués a partir de polyoléfine modifiée
réticulée par irradiation, les marqueurs
TRSA ont un rapport de rétreint de 3/1 et
sont disponibles dans une grande gamme de
coloris Facilement et rapidement installés,
ils offrent une bonne résistance aux fluides
et solvants usuels et une bonne rigidité
diélectrique.

Manchons de marquage
thermorétractables.

Code couleur pour identification
instantanée.

Rapport de rétreint élevé : 3/1.
Température continue d'utilisation
de -55°C a +135°C.

Choc thermique admissible : +300°C.

Spécifications

RK 6150 AFS 2205/4

Mise en ceuvre

A une température supérieure a 120°C, les marqueurs TRSA se rétreignent & 33 % de
leur diamétre expansé (livré).

Choix du marqueur

Choisir de préférence la taille dont le diamétre apreés rétreint libre est immédiatement inférieur
a la plus petite dimension du composant a protéger.

Référence du
produit

TRSA 1013/C/1/D
Inscription (un caractére, maximum 5)
Nombre de caractéres imprimés
Taille (voir tableau ci-dessous)
Couleur (voir codes ci-dessous)

Code couleur

1010 Noir 1011 Marron 1012 Rouge 1013 Orange
1014 Jaune 1015 Vert 1016 Bleu 1017 Violet
1018 Gris 1019 Blanc 1111 code de kit couleur

Conditionnement

1000 piéces, une seule inscription.

Kits

Les kits sont constitués de 1000 piéces par inscription.

Alpha 26 paquets imprimés de A a Z en majuscules (26 000 piéces)
Réf. type de commande : kit TRSA 1014/C/1/AU.

Alpha 26 paquets imprimés de a a z en minuscules (26 000 piéces)
Réf. type de commande : kit TRSA 1014/C/1/AL.

Numérique 10 paquets imprimés de 0 a 9 (10 000 pieces)

Réf. type de commande : kit TRSA 1014/C/1/N.

10 paquets des couleurs du code standard international des résis-
tances imprimés de leur numéro respectif (10 000 piéces).
Disponibles en taille C, E et F seulement.

Réf. type de commande : kit TRSA 1111/C/1/CC.

Les kits AU, AL et N sont disponibles dans toutes les tailles, couleur standard :

jaune (code 1014).

Code couleur

Dimensions
Longueur (mm) Diamétre Epaisseur Diametre
suivant le nombre D (min) d (max) W (nominal) Groupe ecommande du fil
de caractéres (1a5) marqueur fourni  recouvrement aprés épaisseur aprés de support identifie

expansé rétreint libre rétreint libre couleurs Max. Mini.

Taille 1 2 83 4 5 mm mm mm mm mm

A 5 8 11 14 17 1.5 0,5 0,45 2 1,3 0,5

C 5 11 14 17 3,0 1,0 0,55 1 2,6 1,0

E 7 11 15 19 23 6,0 2,0 0,65 1 5,2 2.0

F 9 15 21 27 33 9,0 30 0,75 1 78 3,0

G 9 15 21 27 33 12,0 4,0 0,75 2 10,5 4,0
Couleurs Groupe 1 - noir, marron, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris et blanc.

Groupe 2 - noir, rouge, jaune, bleu et blanc.
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