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Descripción: 
 

Una herramienta multiuso de altas prestaciones y alta calidad que produce cortes rápidos y limpios 
con el mínimo esfuerzo. 
Diseño ergonómico en aleación de fundición con mordazas de acero inoxidable. 

 
Especificaciones: 

 
Longitud total: 210 mm 
Longitud de la hoja: 65 mm 
Peso: 310 g 
Material del cuerpo: 
aleación de fundición 
Capacidad de corte: 15 mm 
Material para cortar: nylon, caucho, plástico, madera prefabricada, cuero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los productos con aprobación profesional RS ofrecen piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama ha sido verificada por ingenieros como una gama que proporciona una calidad comparable 
a la de las principales marcas sin necesidad de pagar un alto precio. 
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