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RS Pro LED-Fluter, 1 LED, 10 
W, 800 → 900 lm, IP65 85 → 

265 V                                                                                                 

RS Best.-Nr. 787-1310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• 900 Lumen für 
optimale Helligkeit 
und Sichtbarkeit 
 

• Kühles weißes Licht 
 

• Sehr effiziente 
Lichtleistung von A+ 
- über 90 % 
 

• Schutzart IP65. • 
Staubdicht und 
beständig gegen 
Wassersprühnebel 
aus allen 
Richtungen. 
 

• Strahlwinkel: 120 °C. 
 

• Betriebsspannung 
von 85-260 V 
 

• LED-Lebensdauer 
von 50000 Stunden. 
 

• Lichtausbeute von 
80-90 lm/W 
 

• Betriebstemperatur 
von -40 °C bis +50 
°C. 
 

• Hochwertige 
Baumaterialien aus 
Aluminium und 
gehärtetem Glas. 

 

MERKMALE 
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Unsere RS PRO-Flutlichter sind leistungsstarke LED-Leuchten mit brillanter Fertigungsqualität. Mit 
unserer mitgelieferten Halterung können Sie sie an der Wand oder Decke aufhängen. Mit der 
Schutzart IP65 sind sie für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Unsere LED-Flutlichter haben 
auch eine brillante Effizienzklasse von A+. 
787-1329 80 W, 6400-7200 Lumen  
787-1323 : 100 W, 8000-9000 Lumen  
872-4127 : 150 W, 13500-14500 Lumen  
872-4136 : 160 W, 12800-14400 Lumen  
872-4139 200 W, 16000-18000 Lumen 

 

 

 

Flutlichtart Im Freien 

Anzahl der LEDs 1 

Leuchtkraft 800 lm bis 900 lm 

Lichtstromeffizienz > 80 lm/w bis 90 lm/w 

Lichtfarbe  Kühles Weiß  

Farbtemperatur 6500K  

Farbindex (CRI) RA > 80       

Strahlwinkel 120°  

Gehäusematerial Aluminium  

Gehäusefarbe  Schwarz 

Anwendungen   
Lagerhäuser, Parkplätze, Gehwege, Baugebiete, Parks 
und Gärten, Heimsicherheit      

   

 

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/7871329/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7871323/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8724127/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8724136/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8724139/
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Wattleistung 10 W 

Spannung 85 → 265 V 

Frequenzbereich 50 Hz bis 60 Hz 

Leistungsfaktor >0.90 

Lampentyp LED  

Solarmodul Nein 

Dimmbar Nein 

Lebensdauer 50000h  

Wirkungsgrad der Lampe (%) >90% 

 

  

 

Abmessungen 85,7 mm x 114,3 mm x 88,8 mm 

Höhe 85.7mm 

Breite 114.3mm 

Tiefe 88.8mm  

 

 

 

Großer Betriebstemperaturbereich -30 °C bis 45 °C.   

Minimale Betriebstemperatur -30°C 

Maximale Betriebstemperatur 45 °C.      

 

 

 

IP-Schutzart   IP65              

 

 

 

Konformität/Zertifizierung EN61340 

Normen erfüllt  CE, DLC, FCC, RoHS-konform, UL 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Elektrische 

Spezifikationen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 

Schutzkategorie 
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Energieeffizienzklasse EU    A+      
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