
オ
ン

ラ
イ

ン
デ

ー
タ

シ
ー

ト

IN40-D0202K
IN4000 Standard

非接触セーフティスイッチ
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IN40-D0202K | IN4000 Standard
非接触セーフティスイッチ

注文情報

タイプ 製品番号

IN40-D0202K 6027392

その他の装置仕様・アクセサリ  www.sick.com/IN4000_Standard

 

技術仕様詳細
特徴
センサ原理 誘導型

安全出力数 1

状態の変化以降のスイッチング遅延 T2 + 20 ms 1)

有効ゾーン 6 mm ... 12 mm 2)

スイッチオフ距離 Sar 30 mm 2)

操作方向 5

アクティブなセンサ面 1

最低滞留時間の監視時間 ≥ 0.2 s

1) この時間内に出力がオフにされる (論理的に「0」)、応答範囲を参照.
2) 材料によって異なる。記載されている値はスチールST37の使用に基づいています。.

安全性評価基準
安全度水準 SIL3 (IEC 61508)

カテゴリ カテゴリ 4 (EN ISO 13849)

パフォーマンスレベル PL e (EN ISO 13849)

PFHD (一時間当たり危険状況につながる故
障発生率平均)

1,33 x 10-9 (EN ISO 13849)

TM (使命時間) 10 年 (EN ISO 13849) 1)

20 年 (EN ISO 13849) 2)

構造 構造3 (EN ISO 14119)

アクチュエータのコードレベル コード化なし (EN ISO 14119)

IEC/EN 60947-5-3に従った分類 PDF-M

1) 0 °C ...+70 °C、相対湿度5% ...95%の場合.
2) +10 °C～+40 °Cおよび相対湿度5%～70%の場合.

機能
カスケード ✔
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インタフェース
接続タイプ プラグコネクタ、M12、4ピン

Power表示 ✔

Status表示 ✔

電気データ
保護クラス III (EN 50178)

供給電圧 Uv 24 V DC (19.2 V DC ... 30 V DC)

消費電流 15 mA

出力タイプ 半導体出力、パルス

機械的仕様
形状 シリンダ型

筐体直径 M30

重量 0.13 kg

筐体材質 V4A (筺体)、PEEK (蓋)

設置タイプ 非同一平面上

環境データ
保護等級 IP69K (IEC 60529)

使用周囲温度 0 °C ... +70 °C

保管温度 –25 °C ... +70 °C

耐振性 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm (EN 60947-5-3)

耐衝撃性 30 g, 11 ms (EN 60947-5-3)

分類
ECl@ss 5.0 27272401

ECl@ss 5.1.4 27272401

ECl@ss 6.0 27272401

ECl@ss 6.2 27272401

ECl@ss 7.0 27272401

ECl@ss 8.0 27272401

ECl@ss 8.1 27272401

ECl@ss 9.0 27272401

ETIM 5.0 EC001818

ETIM 6.0 EC001818

UNSPSC 16.0901 39122205
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Safe switch-off
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK会社概要
SICKは、産業用アプリケーション向けのインテリジェントなセンサおよびセンサソリューションをリードする
メーカーの一社です。ユニークな製品および幅広いサービスにより、人々を事故から保護し、環境破壊を防
ぐため、安全で効率的なプロセス制御のためにパーフェクトな基盤を作り上げています。 

当社は様々な分野で幅広い経験を積み重ねており、プロセスやニーズを熟知しています。インテリジェント
センサにより、お客様が必要とするものを正確に提供することができます。ヨーロッパ、アジアおよび北米に
拠点を置くアプリケーションセンタでは、お客様向けにシステムソリューションをテストし、最適化していま
す。これらを徹底して実行することにより、当社は信頼あるサプライヤーそして開発パートナーとして認めら
れるようになりました。

当社では幅広いサービスをお客様に提供しています：SICK LifeTime Servicesは、機械のライフサイクルを
通してお客様をサポートし、安全性と生産性を確保できるよう努めています。 

それが私たちのインテリジェントです。

世界の拠点：
その他の拠点・お問い合わせ先  - www.sick.com


