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3M" PELTOR™ LiteCom™

Smarte
Losungen,
perfekte
Verstandigung.

3M™ PELTOR"™ LiteCom™

Gehorschitzer mit eingebautem Funkgeréat fiir drahtlose Nahbereichskommu-
nikation (bis zu 2 km) mit anderen LiteCom™ Geraten und Funkgeraten, die
auf derselben Frequenz arbeiten.

Vorteile Normen und Zulassungen

) 8 Kanéle im PMR-446-MHz-Band ) PSA-Richtlinie 89/686/EWG
) Sprachgefiihrtes Meni ) RED Richtlinie 2014/53/EU

> VOX Funktion

) AA-Standardbatterien
) Akku als Zubehor erhaltlich

3M™ PELTOR" LiteCom™ Plus

Gehorschiutzer mit eingebautem Funkgerét fur drahtlose Nahbereichskommu-
nikation mit anderen LiteCom™ Geréaten und Funkgeraten, die auf derselben
Frequenz arbeiten. Uber Stereomikrofone an den Kapseln werden Umge-
bungsgerdusche wahrgenommen. Ein externer Audioeingang erméglicht den
Anschluss eines externen Telefons oder eines tragbaren Funkgerates.

Vorteile Normen und Zulassungen
)16 Kanale analog PMR-446 ) PSA-Richtlinie 89/686/EWG
) Sprachgefiihrtes Menii ) RED Richtlinie 2014/53/EU

>WasserdichtesMikrofon(IP68)
) Wiederaufladbarer Lithium-lonen-Akku

> Auswahl der Sprache im Meni



ingebautes Funkgeriat

Sprachgesteuertes Senden (VOX)

Umgebungshoérfunktion

3M™ PELTOR™ WS LiteCom™ Plus g

Gehorschitzer mit eingebautem Funkgeréat fiir drahtlose Nahbereichskommu-
nikation mit anderen LiteCom™ Geraten und Funkgeraten. Mittels Bluetooth™
ist die Verbindung zu mobilen Geraten moglich. Uber Stereomikrofone an den
Kapseln werden Umgebungsgerdusche wahrgenommen.

Vorteile

) 16 Kanale analog PMR 446 / LPD433

N d Zul
) Sprachgefiihrtes Menii ormen unc Ztassungen

] ) PSA-Richtlinie 89/686/EWG
> VOX Funktion ) RED Richtlinie 2014/53/EU

) Mit Bluetooth fiir Telefon-Verbindung

> Wasserdichtes Mikrofon (IP68)

> Auswabhl der Sprache im Menii

DIG TAL MOBILE RADIO ASSOCIATION

3M™ PELTOR™ WS™LiteCom Pro 11l GB DMR 9

Der Alleskdnner mit Digitalfunk, Bluetooth® und wasserdichtem Mikrofon

Gehorschitzer mit eingebautem und programmierbarem Analog-/Digital-DMR Funkgerét,
niveauabh#ngiger elektronischer Regelung, Bluetooth®-Funktion. Wasserdichtes Mikrofon.
Verbesserte automatische VOX Funktion. Auswahl verschiedener Sprachen fiir
Meniisteuerung.

Uber Stereomikrofone an den Kapseln werden Umgebungsgeriausche wahrgenommen.
Storungsfreie Kommunikation mittels DMR Digitalfunk.

Vorteile Normen und Zulassungen
) Programmierbare analoge/digitale ) PSA-Richtlinie 89/686/EWG
Zwei-Wege-Funkkommunikation ) RED Richtlinie 2014/53/EU

403-470 MHz analog und DMR digital
) Auch als ATEX Version erhaltlich
) Wasserdichtes Mikrofon (IPG8)
) Sprachgefiihrtes Menu
) Auswabhl der Sprache im Menu
>Mit Bluetooth fur Telefon-Verbindung
) Wiederaufladbarer Lithium-lonen Akku
) Ladezustandsansage



,Die Zufriede
durch die gute




3M" PELTOR" LiteCom"™ Serie.

Der 3M™ PELTOR™ LiteCom™ Gehdorschutz mit eingebautem Funkgerat macht das
Arbeiten nicht nur sicherer, sondern auch effektiver.

In lauten Umgebungen ist Ihr Geh6r optimal geschiitzt und Sie kénnen trotzdem problemlos
und kabellos kommunizieren. Dadurch sparen Sie Zeit und unnétige Wege. Dank der
elektronischen Umgebungshérfunktion nehmen Sie die Umgebungsgerdusche wahr, ohne
dabei auf die Gehorschutzfunktion zu verzichten. Bei den Versionen WS LiteCom™ sind Sie
mittels Bluetooth™ auch jederzeit telefonisch erreichbar.

3M™ PELTOR™
LiteCom™

3M™ PELTOR™
LiteCom™Plus

Alle Vorteile im Uberblick

) Die 3M PELTOR LiteCom Geréte besitzen ein ein-
gebautes Funkgerit, das eine Kommunikation in
lauten Umgebungen zwischen anderen LiteCom
Geraten oder Handsprechfunkgeraten méglich
macht. Entfernungen bis zu 2 km im freien Feld
sind moglich.

) Alle Geratetypen sind dank dem sprachgefiihrten
Menii und 3 Bedienungstasten einfach in der
Handhabung.

> Durch die VOX Funktion (Voice Operated eXchan-
ge, Aktivierung durch Sprechen) ist ein Betatigen
der Sprechtaste wie bei einem Handfunkgerét nicht
erforderlich, so dass die Hande fiir die Arbeit frei
bleiben.

) Die Kombination aus speziellen Mikrofonen und
Elektronik ermdglicht eine weitgehende Unter-
driickung der lauten Umgebungsgerausche fiir
optimale Sprachverstandlichkeit und normale
Sprechlautstarke.

) Bis auf das LiteCom verfligen alle Gerate Uber eine
elektronische AuRenhérfunktion. Dadurch werden
alle Umgebungsgerausche wahrgenommen
welches zu mehr Sicherheit (Warngerdusche, sich
naherndes Fahrzeug etc.) und ein besseres Arbeiten
mit Maschinen durch Wahrnehmung der Maschi-
nengerausche fihrt. In jedem Fall wird aber die
Lautstirke unter der Kapsel begrenzt, damit das
Gehor trotzdem geschiitzt bleibt.

3M™ PELTOR™ 3M™ PELTOR™ WS™
WS LiteCom™ PLUS LiteCom Pro 1ll GB
Bluetooth™ Bluetooth™

> Die Akkulaufzeit ist bei allen Geraten fiir mindestens
einen Arbeitstag ausgelegt. Dauert die Arbeit doch ein-
mal langer, konnen die Akkus problemlos gewechselt
werden.

) Alle Geratetypen sind als Kopfbligelversion, -
oderHelmversion erhaltlich. Fir einige
Arbeitsschutzhelme stehen Adapter zur Verfiigung.

> Die 3M PELTOR WS (Wireless Solution)-Gerate kénnen
zusétzlich mit einem Mobil- oder DECT-Telefon gekop-
pelt werden, um zuséatzlich auch eine telefonische
Erreichbarkeit zu gewahrleisten.

> Vom LiteCom als Einstiegsgerat bis zum WS LiteCom
Pro Il mit Digitalfunk und Bluetooth bietet 3M PELTOR
das richtige Gerit fiir jeden Anwendungsbereich in der
Industrie, im Forst, der Logistik oder im Bauwesen.

YLiteCom, LiteCom Plus, WS Litecom PLUS und
WS Litecom Pro 3 GB nutzen das

anmeldungsfreie Funkband PMR446 (Private Mobile Radio).

Das WS Litecom Pro 3 (GB) kann auf
Betriebsfunkfrequenzen 403-470 MHz programmiert
werden. Es stehen bis zu 70 Kanale stehen zur Verfligung.



3M" PELTOR" LiteCom ™ —
Jeder Held hat seine Starke.

Eigenschaften

LiteCom

LiteCom Plus

WS LiteCom Plus

WS LiteCom Pro lll

Akku ACKO81, Akku ACKO081, Akku ACKO081,
Ladestecker FRO8, Ladestecker FRO8, Ladestecker FROS,
Lieferumfang 2 x AA Batterien Ladekabel AL2AI, Ladekabel AL2Al, Ladekabel AL2AI,
Hygieneset HY83, Hygieneset HY83, Hygieneset HY83,
Mikroschutz HYM1000  Mikroschutz HYM1000 Mikroschutz HYM1000
SNR (Kopfbugel) 32 33 33 33
Sprache (Ghostvoice) englisch dt./engl./franz/span. dt./engl./franz/span. dt./engl./franz/span.
Bugel Kopf/Nacken/Helm  Kopf/Helm Kopf/Nacken/Helm Kopf/Nacken/Helm
8 Kanile analog 16 Kanile analog 16 Kanéle analog 16 Kanéale analog PMR446
Frequenz PMR446 PMR446 PMR446 oder LPD433 16 Kanéle digital PMR446
Mikrofon cloretMISIN (T ThIPo8)  wasmardiohIpbs)  waseerdcht (P6)
AuBenmikro nein ja ja ja
PTL (Push to listen) nein ja ja ja
Zubehor Buchse nein ja ja ja
Batterie/Akku 2x AA oder ACKO53  nur ACKO8T1 Li-lon* nur ACKO81Li-lon* nur ACKO81 Li-lon*
Ladegerat und -kabel FRO8+FRO9 (USB) AL2AI+FRO8(USB)* AL2AI+FRO8(USB)* AL2AI+FRO8 (USB)*
Bluetooth nein nein ja, Mulipoint (2) ja, Multipoint (2)
Batteriestatusansage ja ja ja ja
ATEX nein nein nein ATEX Version erhéltlich
Reichweite 2-3 km** 2-3 km** 2-3 km** 2-3 km**
Sendeleistung einstellbar  nein ja ja ja
Anleitung als Video ja ja nein
Betriebszeit 15 Std. 10 Std. 10 Std. 10Std.

* im Lieferumfang enthalten

** im freien Feld

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-StraRe 1
41453 Neuss

3M Osterreich GmbH
Kranichberggasse 4

1120 Wien

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 91

8803 Riischlikon

Alle Gerate sind auch als Helmversion verfiigbar.

Bitte recyceln. Gedruckt in
Deutschland. © 3M 2020.
Alle Rechte vorbehalten. Die
Wortmarke Bluetooth® und
die Logos sind eingetragene
Marken von Bluetooth SIG,
Inc. und werden von 3M
unter Lizenz verwendet.

3M und WS sind Marken
der 3M Company und wer-
den in Kanada unter Lizenz
verwendet. PELTOR ist eine

Telefon +49 (0) 21318819265
E-Mail arbeitsschutz.de@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.de

Telefon +43(0)186 686 4841
E-Mail arbeitsschutz-at@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.at

Telefon +41(0) 44 724 9121
E-Mail arbeitsschutz-ch@mmm.com
Web www.3Marbeitsschutz.ch

Marke von 3M Svenska AB
und wird in Kanada unter
Lizenz verwendet.





