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Tragschienenadapter - CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - 1419024
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen
Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(http://phoenixcontact.de/download)

Tragschienenadapter, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: PC-GF,
Anschlussart: IDC-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 22, Farbe: grau

Artikelbeschreibung
Tragschienenadapter mit RJ45-Modul zum Anschluss und Verteilung von Ethernet-Kabeln

Ihre Vorteile

 Tragschienenmontage

 spezialwerkzeuglose Konfektion

 Individuelles Beschriftungsfeld

 10 GBit/s

 Security-Elemente als Zubehör verfügbar

 Optionale Schirmanbindung für Kupfermodule

 Frontentriegelbare Module

Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit 1 STK

GTIN

GTIN 4055626251462

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 59,500 g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 61,300 g

Zolltarifnummer 85366990

Herkunftsland Schweiz

Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Mechanische Kennwerte
Polzahl 8
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Tragschienenadapter - CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - 1419024
Technische Daten

Mechanische Kennwerte
Anzahl der Steckplätze 1

Steckgesicht RJ45

Steckzyklen ≥ 750

Anschlussart IDC-Anschluss

Anschlussquerschnitt AWG 26 ... 22

Leitungsaußendurchmesser 4,5 mm ... 9 mm

Farbe grau

Montageart Tragschienenmontage

Aderdurchmesser 0,4 mm ... 0,65 mm

Aderdurchmesser inkl. Isolation 0,8 mm ... 1,6 mm

Isolationswiderstand > 500 MΩ (100 V DC)

Schutzart IP20

Bauform Tragschienenmodul

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 70 °C

Schutzart IP20

Materialangaben
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Material Gehäuse PC-GF

Material Kontaktträger Zink-Druckguss-Legierung

Material Kontakt CuSn

Material Kontaktoberfläche Gold über Nickel

Höhe 71 mm

Elektrische Kennwerte
Polzahl 8

Nennspannung UN 72 V (DC)

Nennstrom IN 1,5 A

Übertragungseigenschaften-GRP CAT6A

Übertragungsrate 10 GBit/s

Frequenzbereich 500 MHz

Bemessungsspannung (III/3) 72 V (DC)

Normen und Bestimmungen
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Environmental Product Compliance
China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
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Tragschienenadapter - CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - 1419024
Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 272607XX

eCl@ss 4.1 27260701

eCl@ss 5.0 19030109

eCl@ss 5.1 19030100

eCl@ss 6.0 19170100

eCl@ss 7.0 19170112

eCl@ss 8.0 19170112

eCl@ss 9.0 27060308

ETIM

ETIM 3.0 EC001128

ETIM 4.0 EC001128

ETIM 5.0 EC002599

ETIM 6.0 EC002599

ETIM 7.0 EC002599

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31261501

UNSPSC 7.0901 31261501

UNSPSC 11 31261501

UNSPSC 12.01 31261501

UNSPSC 13.2 26121604

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC      B.01742

Zubehör

Zubehör
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Tragschienenadapter - CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - 1419024
Zubehör

Datenkabel Meterware

Netzwerkkabel - VS-OE-OE-93B-100,0 - 1416389

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC, grün RAL 6018, geschirmt, freies Leitungsende, auf
freies Leitungsende, Kabellänge: 100 m

 
 

Netzwerkkabel - VS-OE-OE-94B-100,0 - 1416567

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, freies
Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 100 m

 
 

Netzwerkkabel - VS-OE-OE-94F/... - 1417359

Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, freies
Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: Freie Eingabe (0,5 ... 400 m)

 
 

Elektronikzange

Seitenschneider - MICROFOX-SP-1 - 1212487

Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, Oberfläche reflektionsfrei phosphatiert,
gestanzte Ausführung

 
 

Patch-Panel

Tragschienenadapter - NBC-PP-G1PGY - 1041740

Tragschienenadapter, Bauform: Grundgehäuse mit Schirmung, Schutzart: IP20, Material: PC-GF10, ohne
Moduleinsätze

 
 

Sicherheitsverriegelung
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Tragschienenadapter - CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - 1419024
Zubehör

Plug Guard Security-Rahmen - FL PLUG GUARD GN - 2891615

Security-Rahmen für SFN Switch und Patchfelder, grün
 
 

Plug Guard Security-Rahmen - FL PLUG GUARD RD - 2891712

Security-Rahmen für SFN Switch und Patchfelder, rot
 
 

Plug Guard Security-Rahmen - FL PLUG GUARD WH - 2891819

Security-Rahmen für SFN Switch und Patchfelder, weiß
 
 

Verschlüsselelement - FL PORT GUARD - 2891220

Verschlüsselelement und Schlüssel für Security-Rahmen
 
 

Schlüssel - FL PLUG GUARD KEY - 2891327

Schlüssel für Security-Rahmen, SFN Switch und Patchfelder
 
 

Tragschiene
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Tragschienenadapter - CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - 1419024
Zubehör

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - 1207666

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Länge: 1155 mm, Farbe: silber

 
 

Tragschienenadapter

Tragschienenadapter - FL DIN RA - 2891053

Der FL DIN RA wird an einem 19-Zoll-Normrack (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) montiert, um an DIN-Tragschienen
montierte Betriebsmittel in Racks einbauen zu können.

 
 

Abisolierwerkzeug - VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407

Stripping-Tool, zum mehrstufigen Absetzen von geschirmten Leitungen
 
 

Optionales Zubehör

RJ45-Buchseneinsatz - CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1418984

RJ45-Buchseneinsatz, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: Zink-Druckguss,
Anschlussart: IDC-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 22, Freenet Ausführung zur Verwendung mit IP67-
Anbaurahmen und Terminaloutlets

 
 

RJ45-Kupplung - CUC-F-D1ZNI-S/R4GC8 - 1419022

RJ45-Kupplung, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Material: Zink-Druckguss, Anschlussart:
Buchse
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