Verlangerungsfedern R

MERKMALE

RS Pro Verlangerungsfeder

Durchgeschleifte

Enden aus Edelstahl, 25 mm x 5 mm

Material: Edelstahl

Geodlte Oberflache

Hochwertige
Materialien
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Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Verlangerungsfedern R

Produktbeschreibung

Die Industrielle Revolution hat viele nutzliche Teile gebracht, die im 21. Jahrhundert immer noch
relevant und nutzlich sind. Eine davon ist die Verlangerungsfeder, die es erméglicht, alltagliche
Aufgaben effizient und sicher zu erledigen

Allgemeine Spezifikationen

Material Edelstahl

Enden Geschleift
Anfangliche Spannung 5.40N

Federrate 0.09N/mm
Oberflachenbeschaffenheit Gedlt; Selbstgeolt

Erweiterungsfedern haben ihren Platz im gewerblichen
und hauslichen Einsatz, wie z. B.: Robotik, Automobil-
Innen- und AuRenbereiche, Garagentorbaugruppen,
Anwendungen Schraubzangen, Hebelmechanismen, Vergaser,
Trampoline, Waschgerate, Landmaschinen, Spielzeug
fur Kinder, Fenstersiebe, Pooldeckelspannungsfedern,
Spannungsfedern fur Schlafsoffelbetten, Polsterfedern

Mechanische Spezifikationen

Freie Lange 25mm
Maximale erweiterte Lange 80.80mm
AulRendurchmesser 5mm
Drahtdurchmesser 0.45mm
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Verlangerungsfedern E‘Elﬂg

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur Musikdraht - 120 °C; Edelstahl - 300 °C

Zulassungen

Normen erfullt DIN17223 Klasse C; BS1408 CR3; DIN2097 Klasse 2
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